
Упростите Ваш Проект

Датчики температуры Rosemount для применений  
с высокой плотностью точек измерения



Подход Emerson к измерению температуры 
поможет снизить риски, связанные с 
перерасходом бюджета и задержками в 
запуске. Датчики температуры Rosemount 
для применений с высокой плотностью точек 
измерения облегчают процесс установки, 
сокращают затраты и делают реализацию 
проекта проще. 

Снижение рисков по 
проекту – непростая задача

848

Сокращение затрат  
на прокладку кабеля
Проводная инфраструктура, включающая в 
себя электропроводку, кабельные лотки и 
распределительные панели, существенно 
увеличивает затраты по проекту.
Датчики температуры Rosemount для применений 
с высокой плотностью точек измерения измеряют 
температуру в нескольких точках, что позволяет 
сократить или полностью устранить проводную 
инфраструктуру и добиться значительной экономии 
затрат.
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Снижение сложности благодаря 
готовым решениям
Сотрудничать по одному проекту с несколькими 
поставщиками приборов для измерения 
температуры достаточно сложно. Глобальные 
предприятия Emerson производят и 
измерительные, и первичные преобразователи 
для удовлетворения требований ваших проектов. 

Ускорение запуска  
с меньшим количеством 
устройств
Установка проводки для каждой 
точки измерения требует трудовых и 
денежных затрат. Датчики температуры 
Rosemount для применений с 
высокой плотностью точек измеряют 
температуру на большем  
количестве точек при меньшем 
количестве устройств, что  
сокращает время на  
установку и ввод 
в эксплуатацию.

Повышение производительности 
благодаря надежным 
измерениям
Длинные участки проводки склонны к дрейфу, 
который приводит к искажению результатов 
измерения. Датчики температуры Rosemount 
для применений с высокой плотностью точек 
измерения позволяют снизить длину проводов 
и отфильтровать электромагнитные помехи, 
обеспечивая стабильность и точность измерений.
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Дрейф первичного 
преобразователя

Rosemount 848T с многозонным 
первичным преобразователем

Обычный 
измерительный

преобразователь

Беспроводной измерительный
преобразователь для  
областей с высокой 

плотностью точек измерения
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Простой доступ  
к информации  
об устройстве
•  Оценка, диагностика и  
 конфигурирование с помощью  
 информационной панели  
 устройства
•  Доступ к данным диагностики  
 измерительного и первичного  
 преобразователей

Исключение 
соединительных проводов
•  Обмен данными в одиночном   
 двухпроводном контуре
•  Соединение без 
 распределительных  
 панелей

Беспроводной
шлюз
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Простота установки
Датчики температуры Rosemount для применений с высокой плотностью точек измерения 
облегчают процесс установки, сокращая общие трудовые и денежные затраты.

• Добавление новых устройств в существующую сеть
• Сотни точек измерения температуры в одной сети 

Масштабируемая архитектура



Беспроводной 
измерительный 
преобразователь  
Rosemount 848T 

Измерительный 
преобразователь  
Rosemount 848T 
•  8 независимо конфигурируемых  
 входов 
•  Входы: термопара, термометр  
 сопротивления, Ом, мВ и 4-20 мА
•  Монтаж на DIN-рейке для  
 обеспечения гибкости установки
•  Расчет минимума, максимума и  
 среднего
•  До 128 точек измерения на одном  
 сегменте FOUNDATION™ fieldbus

Исключение  
сигнальных проводов
•  Упрощение установки без кабельных  
 лотков
•  Установка без распределительных  
 коробок
•  Соединение без распределительных  
 панелей

Установка в 
непосредственной 
близости от процесса
•  Короткие участки проводки  
 повышают надежность  
 измерений
•  Устанавливаемые в поле  
 корпусы для агрессивных сред 

•  4 независимо конфигурируемых входа 
•  Входы: термопара, термометр  
 сопротивления, Ом, мВ и 4-20 мА
•  Любые условия установки благодаря  
 специальному корпусу для установки в  
 поле
•  Искробезопасный модуль питания для  
 легкой замены на опасных участках
•  Использование стандартных  
 инструментов конфигурирования HART®   
 для интеграции в сеть WirelessHART™ 
•  До 400 точек измерения для одного  
 шлюза Smart Wireless

Сеть
WirelessHART™



Улучшение управления реактором  
для предотвращения останова
Сложность:
•  Необходимость в управлении реактором во время  
 полимеризации для обеспечения качества продукции
•  Проведение проводки от первичного преобразователя  
 непосредственно в диспетчерскую требует высоких  
 трудовых и материальных затрат
•  Потенциальная закупорка реактора, приводящая  
 к 2-3 недельной остановке процесса
Решение:
•  Датчик температуры Rosemount 848T с 16 точками  
 измерения на крышке корпуса реактора
•  Отслеживание накопления полимеров для  
 предотвращения дорогостоящего останова

Достижение результата 
благодаря инновационным 
решениям
Датчики температуры Rosemount для 
применений с высокой плотностью точек 
измерения приносят положительные 
бизнес-результаты, будь то предотвращение 
внезапного останова предприятия или 
сокращение затрат на установку. Установив 
датчики температуры Rosemount 848T на 
своих предприятиях, наши заказчики смогли 
реализовать свои проекты проще.

Измерение температуры 
в резервуаре для 
повышения качества 
продукта
Сложность: 
•  Поддержание температуры в  
 резервуаре – сложная задача
•  Существующий вариант измерения  
 – термопара с проводкой, ведущей в  
 диспетчерскую
•  Дрейф при измерении повышал  
 риск производства продукции  
 несоответствующего качества
Решение:
•  Беспроводной датчик  
 Rosemount 848T позволил сократить  
 количество проводов и устранил  
 дрейф
•  Было улучшено качество продукции  
 и сокращены затраты на установку на  
 5500 долларов на одну точку  
 измерения

Измерение температуры реактора

Измерение температуры  
в резервуаре



Подробную информацию о Rosemount 848T вы можете найти на www.rosemount.com/848T

Отслеживание температуры 
печи для снижения 
производственных затрат
Сложность:
•  Сложности в отслеживании и контроле  
 температуры в коксовой печи
•  Существующее решение было ненадежным,  
 обходы оператора - дорогостоящими
•  Ненадежные результаты измерения  
 обуславливали риск выхода печи из строя и  
 приводили к потерям энергии
Решение:
•  Беспроводной датчик температуры  
 Rosemount 848T предоставил надежные  
 измерения, обеспечивающие поддержание  
 в печи необходимой температуры
•  Исчезла необходимость в обходах операторов,  
 так как доступ к информации о  
 технологическом процессе стал  
 предоставляться датчиком 

Предотвращение выхода из строя 
компрессора, путем контроля 
температуры подшипника
Сложность:
•  Контроль температуры подшипника для  
 предотвращения выхода из строя газового  
 компрессора 
•  При локальном измерении температуры данные не  
 передавались в систему управления
•  Выход из строя компрессора приведет к останову  
 установки гидрокрекинга
Решение:
•  Датчик Rosemount 848T обнаруживает  
 повреждение подшипника, предотвращая останов  
 установки гидрокрекинга
•  Экономия более 70% (до 20000 долларов) по  
 затратам на провода

Измерение температуры  
подшипника

Измерение температуры  
коксовой печи



Внимание! Реквизиты актуальны на момент выпуска буклета. Уточнить их Вы можете на сайте www.metran.ru.
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