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Interface électro-pneumatique de pilotage

3/2 ●
* * joints 8 154 s

Interface�
électro-�

pneumatique

302
304

P513-1
4/2

Distributeurs à clapets (1)

3/2 ● w w n joints 10
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t DM
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3/2 ● ● w w w w w w joints 12
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1050 521

3/2 ●
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400 Ensemble�de�
distribution�à�
connectique�

intégrée
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fiabilité�en�
ambiances�
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très�humide
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5/3
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● P559A
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Distributeurs à tiroir (1)
3/2 ●

w w w joints 10
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553

P524-3

5/2 P560-3

3/2 ●

w w w joints 10
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551
553
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w w w , joints 10

700
3000
3000

pi
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�
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● ●
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Bobines et têtes magnétiques

    
430

voir
page 4

(1) Connecteurs et accessoires, voir section J
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CARACTERISTIQUES�ET�CODES�DES�BOBINES

CARACTERISTIQUES BOBINES
Les bobines sont dimensionnées pour fonctionner à un mini.  de -15% ou -10% de la tension nominale (Un), et à un maxi de +10% 
de la tension nominale (Un). [Normes applicables : CEI 335, EN 60730- 1, UL 429]

La mise sous tension peut être permanente dans la limite de la température maximale ambiante (facteur de marche 100%).

CODES BOBINES DE RECHANGE

électrovanne
série

type bobine
courant alternatif, CA (~) 50 Hz courant continu, CC (=)

24V 48V 115V 230V 240V 12V 24V 48V 110V

189
C22A�-�2,5�W 43004416 () 43004417 () 43004419 () 43004422 () 43004423 () 43004149 43004166 43004167 43004168

C22�-�2,5�W�(M12) - - - - - - 43005523 - -

189 CM22�-�2,5�W 43004878 () 43004879 () 43004884 () 43004886 () 43004887 () 43004867 43004869 43004873 43004875

189 banjo 
551 CM22(1)-�2,5/3W 400127-081 () 400127-085 () 400127-098 

(115V/50-120V/60) 400127-097 () 400127-091() 400904-541 400904-542 400904-544 400904-548

356 (1/8) CM22-4W/6,9W F 400127-181 () 400127-185 () 400127-181
(115V/50-120V/60) 400127-197 () - 400127-141 400127-142 400127-144 400127-148

356 (1/4) CM25-5W/6,9W F 400727-181 () 400727-185 () 400727-118
(115V/50)

400727-117
(130V/50) - 400727-181 400727-185 400727-118 400727-117

190
C25A�-�3W 43004469 43004473 43004471 43004472 - 43004469 43004473 43004471 43004472

C25�-�3�W�(M12) - - - - - - 43005525 - -

192
C30A 43005604 () 43005611 43005617

(115V/50-120V/60) 43005627 - - 43005642 - -

C30�(M12) - - - - - - 43005664 - -

(1) Pour une haute fiabilité en ambiances extérieures très humides
 ()Bi-fréquence 50/60 Hz.

BOBINE CM22-4/6,9W  
à connecteur

Exemple :
séries 551, 356

BOBINE C22  
à connexion M12

Exemple :
série 189

BOBINE CM25-5/6,9W  
à connecteur

Exemple :
séries 238, 356 1/4

BOBINE C25  
à connexion M12

Exemple :
série 190

BOBINE C30A  
à connecteur

Exemple :
série 192

BOBINE C30  
à connexion M12

Exemple :
série 192
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