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Díky robustnímu sedlu ventilu tvořícímu celek s tělesem a optimalizovaným dosedacím úhlům je tento ventil 
schopen zajišťovat manipulační uzavírání a procesní řízení prostřednictvím různých funkcí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Světlosti: DN 80 - 3000 
(NPS 3 - 120)

Tlakové hodnoty: ASME třídy 150 - 1500; 
EN PN 10 - 250

Teplotní rozsah: -60 °C až +450 °C 
(-76 °F až +842 °F)

Normy
Konstrukce:
 API 609, EN 593; ASME B16.34, EN 12516
Příruba:
 ASME B16.5/ASME B16.47; EN 1092-1; ISO 7005
Čela:
 ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609

OBECNÝ APLIKAČNÍ ROZSAH

Vhodné pro manipulaci s nejširším 
spektrem kapalin v ropném a plynárenském 
průmyslu, petrochemickém a chemickém 
průmyslu, uhelném průmyslu, vodárenském, 
potravinářském a nápojovém průmyslu. Rovněž 
vhodné pro solární odvětví, geotermální odvětví 
a hydroenergetické odvětví, sektor fosilních 
paliv, dálkové vytápění, hornictví, stavbu lodí a 
letecké odvětví.

Kapaliny
Ventily řady 30.000 jsou vhodné pro procesy 
obsahující následující látky:
Ropa, tryskové palivo, petrolej, benzín, kyselinová 
pára, kyselý plyn, zemní plyn, synplyn, oxid 
uhličitý, plyn ke spalování, zbytkový plyn, ethylen, 
ethylenglykol, ethylbenzen, butadien, styren, 
vodík, kyslík, kyselina dusičná, kyselina akrylová, 
kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina 
fluorovodíková, kyselina octová; peroxid vodíku, 
alkoholy, amoniak, aminy, chlor, vinylchlorid, 
pára, geotermální páry, teplonosné kapaliny, 
kouřové plyny, koksárenský plyn, pitná voda, 
mořská voda, odpadní voda.

Emerson.com

* Čtvrtotáčkové procesní armatury Vanessa zajišťují 
nulovou propustnost v obou směrech (žádný 
viditelný únik při testování nejprve při vysokém 
tlaku s vodou a poté při nízkém tlaku se vzduchem v 
souladu s požadavky na „Míru netěsností A" normy 
ISO 5208 a EN 12266-1 a požadavky na „Klapky s 
pružným sedlem" normy API 598) díky hladkému 
90° otáčení a těsnění typu „kov na kov" s přenosem 
krouticího momentu.

VCTDS-00012-CS 20/12

VLASTNOSTI

• Robustní a ohnivzdorná celokovová 
konstrukce.

• Vynikající odolnost sedla zajišťují vrstvy 
materiálu Stellite® třídy 21.

• Pružný kovový těsnicí kroužek zajišťuje 
dokonalé rozložení těsnicí síly po obvodu 
přesně opracovaného sedla.

• Snadno vyměnitelné těsnicí kroužky z 
vrstvené duplexní oceli a grafitu.

• Robustní jednodílné vřeteno určeno pro 
efektivní přenos a udržení krouticího 
momentu.

• Dvoudílná těsnicí ucpávka a grafitové těsnění 
minimalizují nebezpečí úniků do vnějšího 
prostředí.

• Maximální integrita vřetene je zajištěna 
připojením vřetene k disku prostřednictvím 
pera.

• Ložiska pro vysoké zatížení odolávají 
vysokému tlaku a opotřebení.

• Pletené grafitové kryty ložisek zabraňují 
prostupu nečistot, čímž je zajištěn nepřetržitý 
přenos krouticího momentu a funkce ventilu.

• Nebezpečí vystřelení vnitřního a vnějšího 
vřetene je předcházeno v souladu s 
mezinárodními normami.

• Zarovnané opracování příruby zajišťuje 
rovinnost pro montáž matic a podložek, čímž 
se zvyšuje spolehlivost a bezpečnost spoje.

• Označení otevřeného nebo zavřeného disku 
a externí ukazatel polohy disku usnadňují 
postup montáže a demontáže podle API 609.

• Spirálově vinutá těsnění a ucpávkové prstence 
je možné vyměnit bez použití zvláštních 
nástrojů.

Výkresy a rozměrové tabulky zveřejněné 
v tomto datovém listu představují výběr z 
mnohem širšího dostupného rozsahu. Další 
informace vám poskytne nejbližší obchodní 
zastoupení společnosti Emerson nebo se 
zaregistrujte jako klient Vanessa na adrese: 
http://www.vanessavalves.emerson.com/
client_area/
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VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
VÝBĚR BĚŽNÉHO MATERIÁLU DLE ASME

VÝBĚR BĚŽNÉHO MATERIÁLU DLE ASME – viz výkres řezu základní konfigurace na straně 3
Položka Poznámka Popis Těleso z uhlíkové oceli (třída WCC) [1] Těleso z uhlíkové oceli (třída LCC) [1] Těleso z nerezové oceli [2]

1 Těleso ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Plošné navařování na sedle Stellite® třída 21 Stellite® třída 21 Stellite® třída 21

2
⃞

Litinový disk ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Kovaný disk ASTM A105 / ASTM A350 LF2 (dvě třídy 

materiálu)
ASTM A105 / ASTM A350 LF2 (dvě třídy 
materiálu)

ASTM A182 UNS S31600 / 
UNS S31603 (F316 / F316L)

Upevňovací příruba ASTM A516 třída 70 ASTM A516 třída 70 ASTM A240 UNS S31600 / 
UNS S31603 (třída 316 / třída 316L)

Šroub upevňovací příruby ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4)
4 Vřeteno ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS) ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 

(Nitronic 50 ®)
5 ⃞ Pouzdro ucpávky UNS S31600 / UNS S31603 

(AISI 316 / 316L)
UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

Matice vřetene ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4)
Šrouby vřetene ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4)

⃞ Ucpávková příruba UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

6 ⃞ Spodní příruba ASTM A516 třída 70 nebo 
ASTM A216 WCC nebo ASTM A105 / 
A350LF2

ASTM A516 třída 70 nebo 
ASTM A352 LCC nebo ASTM 350 LF2

ASTM A240 / A182 UNS S31600 / 
UNS S31603 (AISI 316 / 316L) nebo 
ASTM A351 CF8M / CF3M

Šroub ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 třída A4)
7 Axiální ložisko UNS S31600 / UNS S31603 

(AISI 316 / 316L) tvrzené
UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) tvrzené

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) tvrzené

8 Ložisko UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) tvrzené

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) tvrzené

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) tvrzené

Krytka ložiska Grafitový kroužek Grafitový kroužek Grafitový kroužek
S ⃝ Ucpávka Grafit Grafit Grafit

⃝ Spodní spirálově vinuté těsnění UNS S31600 / UNS S31603 + grafit UNS S31600 / UNS S31603 + grafit UNS S31600 / UNS S31603 + grafit

⃝ ♦ Těsnicí kroužek
UNS S31803 (duplex) + grafit nebo UNS S31803 (duplex) + grafit nebo UNS S31803 (duplex) + grafit nebo
UNS S17400 (17-4 PH) tvrzený UNS S17400 (17-4 PH) tvrzený UNS S20910 (Nitronic 50 ®) tvrzený

⃝
Těsnění spirálového vinutí 
těsnicího kroužku

UNS S31600 / UNS S31603 + grafit UNS S31600 / UNS S31603 + grafit UNS S31600 / UNS S31603 + grafit

POZNÁMKY
1. Tepelně zpracované dle ASTM A216 WCC (-46 °C až 426 °C) může být použito bez jakýchkoliv omezení od 

návrhové teploty -46 °C.
Výběr materiálu ventilu z uhlíkové oceli (WCC a LCC) vyhovuje požadavkům NACE MR0103 / ISO 17945 a 
NACE MR0175 / ISO 15156 pro parciální tlaky H2S ≤10 kPa a hodnoty pH 3,5.

2. Litý materiál ASTM A351 CF3M / CF8M je DVOJSTUPŇOVĚ CERTIFIKOVÁN. Kovaný a deskový materiál 
UNS 31600 / UNS S31603 (AISI 316 / AISI 316L) je DVOJSTUPŇOVĚ CERTIFIKOVÁN.

Výběr materiálu ventilu z nerezové oceli (CF3M) je v souladu s požadavky NACE MR103 / ISO 17945 a 
NACE MR0175 / ISO 15156.

⃞ Materiály jsou vybírány výhradně výrobcem v závislosti na velikosti ventilu.
⃝ Doporučené náhradní díly.
♦ Pevné těsnící kroužky v UNS S17400 (17-4 PH) nebo UNS S20910 (Nitronic 50®) se dodávají v závislosti na 

použití a mohou být požadovány jako volitelné příslušenství. Pevné těsnicí kroužky jsou standardní pro 
ASME třídy 900 a vyšší.

Trojité ofsetové ventily Vanessa řady 30.000 jsou také vyráběny v širokém rozsahu materiálů těles ventilů 
včetně vysokoteplotní legované oceli (např. WC6, WC9, C5, C12), austenitické nerezové oceli (např. CF8, CF3, 
CF8C, CF10) nerezové oceli Duplex a Super Duplex (např. CD3MN, CD3MWCuN), vysoce legované austenitické 
nerezové oceli (např. 6Mo (CN3MN) a slitiny 20 (CN7M)), mnoha různých slitin niklu, včetně slitin Monel, Incoloy, 
Hastelloy a Inconel, slitiny bronzu s hliníkem a niklem a také titanu.
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VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
VÝKRES ŘEZU ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

Šroub vřetene

Matice vřetene

Ucpávková příruba

Disk SWG

Šroub upevňovací příruby

Těsnicí kroužek

Upevňovací příruba

Vřeteno

Disk

Ložisko

Ucpávka

Těleso

Pouzdro ucpávky

Axiální ložisko

Spodní příruba

Spodní příruba SWG

Šroub

Dostupné typy tělesa:

S dvěma přírubami Se závitovými oky S průchozími oky Přivařované konce

Sedlo
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 203 53 204 160 32 37
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 229 53 204 160 48 53
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 267 53 204 160 66 71
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 292 69 278 300 98 107
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 330 84 289 300 135 147
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 356 97 356 600 179 195
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 381 97 356 600 230 246
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 406 118 379 600 303 327
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 432 138 447 700 366 399
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 457 138 447 700 448 481
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 508 138 456 600 647 686

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 4.50 2.13 8.00 6.25 66 77
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 5.50 2.13 8.00 6.25 121 132
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 6.00 2.75 11.00 11.75 198 218
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 6.50 3.25 11.38 11.75 275 301
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 7.00 3.75 14.00 23.50 363 398
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 7.50 3.75 14.00 23.50 440 475
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 8.50 4.63 14.88 23.50 572 625
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 8.75 5.38 17.63 27.50 693 766
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 9.00 5.38 17.63 27.50 869 942
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 10.50 5.38 18.00 23.50 1254 1340

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 8.00 2.13 8.00 6.25 70 81
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 9.00 2.13 8.00 6.25 106 117
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 10.50 2.13 8.00 6.25 145 156
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 11.50 2.75 11.00 11.75 216 235
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 13.00 3.25 11.38 11.75 297 323
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 14.00 3.75 14.00 23.50 394 429
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 15.00 3.75 14.00 23.50 506 541
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 16.00 4.63 14.88 23.50 667 719
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 17.00 5.38 17.63 27.50 805 878
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 18.00 5.38 17.63 27.50 986 1058
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 20.00 5.38 18.00 23.50 1423 1509

80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 267 138 456 600 570 609

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 150

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka ISO 5752, základní řada 13 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DLOUHÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka API 609 – dlouhé uspořádání – 
ASME B16.10 (metrický)

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5, třída 150 – Řada B

Viz poznámky na straně 20.

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka ISO 5752, základní řada 13 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

DLOUHÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka API 609 – dlouhé uspořádání – 
ASME B16.10 (imperiální)

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

ASME B16.5, třída 150 – Řada B



5
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 13 18
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 23 28
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 36 45
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 49 61
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 83 99
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 117 133
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 160 184
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 194 227
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 270 303
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 387 426

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 29 40
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 37 48
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 51 62
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 79 99
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 108 134
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 183 218
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 257 293
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 352 405
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 427 499
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 594 667
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 851 937

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 44 55
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 75 95
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 99 125
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 161 196
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 213 249
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 271 323
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 361 433
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 484 557
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 713 799

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka API 609, třída 150 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 150

ASME B16.5, třída 150 – Řada B

Viz poznámky na straně 20.

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka API 609, třída 150 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka API 609, třída 150 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka API 609, třída 150 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

ASME B16.5, třída 150 – Řada B
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 80 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 60 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 40 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 40 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 40 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 40 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 40 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 40 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 40 138 456 600 283 322

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 42 53
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 59 70
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 8.25 3.150 2.13 8.00 6.25 70 81
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 9.00 2.362 2.75 11.00 11.75 92 112
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 9.88 1.575 3.25 11.38 11.75 123 150
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 10.63 1.575 3.75 14.00 23.50 180 216
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 11.38 1.575 3.75 14.00 23.50 238 273
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 12.25 1.575 4.63 14.88 23.50 279 332
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 13.00 1.575 5.38 17.63 27.50 317 389
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 13.75 1.575 5.38 17.63 27.50 431 504
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 15.38 1.575 5.38 18.00 23.50 623 708

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 150

ASME B16.34, třída 150 – Řada B

PŘIVAŘOVANÉ KONCE – stavební délka ISO 5752 – základní řada 14 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L t * I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

* Plán maximálního přípustného potrubí.

PŘIVAŘOVANÉ KONCE – stavební délka ISO 5752 – základní řada 14 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L t * I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

Viz poznámky na straně 20.

Pipe

Ventil
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FT

L

BA

I

ØV

E

X

C

BA

I

ØV

E

X

C

FT

L

80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 267 180 579 700 905 972

80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 282 53 204 160 40 45
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 305 53 204 160 57 62
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 403 69 278 300 102 111
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 419 97 356 600 145 161
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 457 97 356 600 223 239
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 502 118 379 600 301 325
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 762 138 447 700 414 447
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 838 138 456 600 585 624
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 914 180 487 600 767 826
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 991 180 487 600 897 956
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 1143 180 579 700 1355 1422

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 4.50 2.13 8.00 6.25 77 88
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 5.50 2.75 11.00 11.75 176 196
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 6.00 3.75 14.00 23.50 264 299
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 6.50 3.75 14.00 23.50 385 420
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 7.00 4.63 14.88 23.50 517 570
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 7.50 5.38 17.63 27.50 704 777
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 8.50 5.38 18.00 23.50 924 1010
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 8.75 7.13 19.13 23.50 1089 1219
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 9.00 7.13 19.13 23.50 1331 1461
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 10.50 7.13 22.75 27.50 1991 2138

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 11.13 2.13 8.00 6.25 88 99
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 12.00 2.13 8.00 6.25 125 136
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 15.88 2.75 11.00 11.75 224 244
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 16.50 3.75 14.00 23.50 319 354
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 18.00 3.75 14.00 23.50 491 526
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 19.75 4.63 14.88 23.50 662 715
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 30.00 5.38 17.63 27.50 911 983
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 33.00 5.38 18.00 23.50 1287 1373
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 36.00 7.13 19.13 23.50 1687 1817
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 39.00 7.13 19.13 23.50 1973 2103
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 45.00 7.13 22.75 27.50 2981 3128

DLOUHÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka API 609 – dlouhé uspořádání – 
ASME B16.10 (metrický)

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 300

ASME B16.5, třída 300 – Řada C

Viz poznámky na straně 20.

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka ISO 5752, základní řada 13 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka ISO 5752, základní řada 13 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

DLOUHÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka API 609 – dlouhé uspořádání – 
ASME B16.10 (imperiální)

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

ASME B16.5, třída 300 – Řada C
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 18 23
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 22 27
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 41 50
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 77 93
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 119 143
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 254 287
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 300 339
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 455 514
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 499 558
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 788 855

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 40 51
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 48 59
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 90 110
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 169 205
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 262 315
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 559 631
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 660 746
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 1001 1131
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 1098 1228
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1734 1881

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 64 84
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 110 145
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 165 200
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 361 433
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 502 587
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 627 757
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 755 884
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1129 1276

Viz poznámky na straně 20.

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 300

ASME B16.5, třída 300 – Řada C

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka API 609, třída 300 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka API 609, třída 300 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka API 609, třída 300 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka API 609, třída 300 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

ASME B16.5, třída 300 – Řada C
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 80 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 80 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 80 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 80 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 60 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 40 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 40 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 40 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 40 180 579 700 503 570

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 46 57
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 66 77
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 8.25 3.150 2.75 11.00 11.75 75 95
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 9.00 3.150 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 9.88 3.150 3.75 14.00 23.50 163 198
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 10.63 3.150 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 11.38 2.362 5.38 17.63 27.50 370 442
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 12.25 1.575 5.38 18.00 23.50 431 517
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 13.00 1.575 7.13 19.13 23.50 689 818
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 13.75 1.575 7.13 19.13 23.50 781 911
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 15.38 1.575 7.13 22.75 27.50 1107 1254

PŘIVAŘOVANÉ KONCE – stavební délka ISO 5752 – základní řada 14 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L t * I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34, třída 300 – Řada C

* Plán maximálního přípustného potrubí.

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 300

PŘIVAŘOVANÉ KONCE – stavební délka ISO 5752 – základní řada 14 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L t * I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

Viz poznámky na straně 20.

Pipe

Ventil
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FT

L

BA

I

ØV

E

X

C

BA

I

ØV

E

X

C

FT

L

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 210 97 356 600 130 146
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 230 118 379 600 205 229
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 250 138 456 600 320 359
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 270 180 487 600 440 499
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 290 180 487 600 490 549
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 310 212 567 700 630 750
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 330 253 593 700 820 1025
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 350 292 747 700 1100 1455
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 390 292 747 700 1620 1975

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 559 97 356 600 165 181
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 660 118 379 600 265 289
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 787 138 456 600 456 495
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 838 180 487 600 596 655
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 889 180 487 600 706 765
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 991 212 567 700 982 1102
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 1092 253 593 700 1231 1436
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 1194 292 747 700 1669 2024
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 1397 292 747 700 2514 2869

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 8.25 3.75 14.00 23.50 286 321
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 9.00 4.63 14.88 23.50 451 504
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 9.88 5.38 18.00 23.50 704 790
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 10.63 7.13 19.13 23.50 968 1098
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 11.38 7.13 19.13 23.50 1078 1208
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 12.25 8.38 22.38 27.50 1386 1650
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 13.00 10.00 23.38 27.50 1804 2255
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 13.75 11.50 29.38 27.50 2420 3201
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 15.38 11.50 29.38 27.50 3564 4345

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 22 3.75 14.00 23.50 363 398
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 26 4.63 14.88 23.50 583 636
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 31 5.38 18.00 23.50 1003 1089
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 33 7.13 19.13 23.50 1311 1441
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 35 7.13 19.13 23.50 1553 1683
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 39 8.38 22.38 27.50 2160 2424
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 43 10.00 23.38 27.50 2708 3159
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 47 11.50 29.38 27.50 3672 4453
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 55 11.50 29.38 27.50 5531 6312

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 600

DLOUHÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka API 609 – dlouhé uspořádání – 
ASME B16.10 (metrický)

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5, třída 600 – Řada D

Viz poznámky na straně 20.

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka ISO 5752, základní řada 14 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka ISO 5752, základní řada 14 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

DLOUHÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka API 609 – dlouhé uspořádání – 
ASME B16.10 (imperiální)

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

ASME B16.5, třída 600 – Řada D
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 59 75
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 105 129
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 196 235
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 220 279
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 283 342
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 340 460
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 470 675
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 510 865
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1015 1370

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 80 96
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 135 159
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 198 237
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 347 406
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 343 402
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 434 554
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 684 889
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 824 1179
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1414 1769

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 176 211
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 297 350
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 436 521
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 763 893
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 755 884
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 955 1219
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1505 1956
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1813 2594
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 3111 3892

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 130 165
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 231 284
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 431 517
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 484 614
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 623 752
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 748 1012
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1034 1485
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1122 1903
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 2233 3014

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 600

Viz poznámky na straně 20.

ASME B16.5, třída 600 – Řada D

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka API 609, třída 600 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka API 609, třída 600 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka API 609, třída 600 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka API 609, třída 600 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

ASME B16.5, třída 600 – Řada D
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 210 80 97 356 600 71 87
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 230 100 118 379 600 110 134
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 250 100 138 456 600 162 201
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 270 100 180 487 600 215 274
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 290 100 180 487 600 243 302
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 310 80 212 567 700 425 545
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 330 80 253 593 700 512 717
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 350 80 292 747 700 600 955
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 390 80 292 747 700 848 1203

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 8.25 3.150 3.75 14.00 23.50 156 191
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 9.00 3.937 4.63 14.88 23.50 242 295
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 9.88 3.937 5.38 18.00 23.50 356 442
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 10.63 3.937 7.13 19.13 23.50 473 603
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 11.38 3.937 7.13 19.13 23.50 535 664
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 12.25 3.150 8.38 22.38 27.50 935 1199
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 13.00 3.150 10.00 23.38 27.50 1126 1577
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 13.75 3.150 11.50 29.38 27.50 1320 2101
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 15.38 3.150 11.50 29.38 27.50 1866 2647

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 600

PŘIVAŘOVANÉ KONCE – stavební délka ISO 5752 – základní řada 14 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L t * I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34, třída 600 – Řada D

PŘIVAŘOVANÉ KONCE – stavební délka ISO 5752 – základní řada 14 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L t * I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

* Plán maximálního přípustného potrubí.

Viz poznámky na straně 20.

Pipe

Ventil
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FT

L
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I

ØV

E
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C
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E

X

C

LN

150 6 Q-2000S 505 226 455 405 55.6 225 97 356 600 180 196
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 63.5 275 138 447 700 295 328
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 69.9 325 180 487 600 460 519
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 79.4 375 180 579 700 630 697
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 85.8 425 253 593 700 810 1007
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 88.9 475 253 593 700 1025 1230
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 101.6 500 292 747 700 1290 1645
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 108.0 575 292 747 700 1795 2150
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 139.7 675 292 747 700 2995 3360

150 6 Q-2000S 505 226 455 405 105 52.5 97 356 600 115 131
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 140 70.0 138 447 700 260 293
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 155 77.5 180 487 600 327 386
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 178 89.0 180 579 700 490 557
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 229 114.0 253 593 700 670 867
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 241 117.0 253 593 700 888 1093
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 244 122.0 292 747 700 1053 1408
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 300 150.0 292 747 700 1441 1796
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 350 175.0 292 747 700 2238 2603

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 2.189 8.88 3.75 14.00 23.50 396 431
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 2.500 10.88 5.38 17.63 27.50 649 722
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 2.752 12.75 7.13 19.13 23.50 1012 1142
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 3.126 14.75 7.13 22.75 27.50 1386 1533
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 3.378 16.75 10.00 23.38 27.50 1782 2215
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 3.500 18.75 10.00 23.38 27.50 2255 2706
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 4.000 19.63 11.50 29.38 27.50 2838 3619
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 4.252 22.63 11.50 29.38 27.50 3949 4730
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 5.500 26.63 11.50 29.38 27.50 6589 7392

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 4.13 2.13 3.75 14.00 23.50 253 288
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 5.50 2.75 5.38 17.63 27.50 572 645
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 6.13 3.00 7.13 19.13 23.50 719 849
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 7.00 3.50 7.13 22.75 27.50 1078 1225
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 9.00 4.50 10.00 23.38 27.50 1474 1907
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 9.50 4.63 10.00 23.38 27.50 1954 2405
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 9.63 4.75 11.50 29.38 27.50 2317 3098
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 11.81 5.88 11.50 29.38 27.50 3170 3951
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 13.75 6.88 11.50 29.38 27.50 4924 5727

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / ASME TŘÍDY 900

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka – základní řada Vanessa (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5, třída 900 – Řada E

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka ISO 5752, základní řada 8 (metrický)
Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka ISO 5752, základní řada 8 (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka – základní řada Vanessa (imperiální)
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
NPS DN Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Palce Libry Libry

Viz poznámky na straně 20.

ASME B16.5, třída 900 – Řada E
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VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
VÝBĚR BĚŽNÉHO MATERIÁLU DLE EN

VÝBĚR BĚŽNÉHO MATERIÁLU DLE EN - viz výkres řezu základní konfigurace na straně 17
Položka Poznámka Popis Těleso z uhlíkové oceli [1] Těleso z nerezové oceli  [2]

1 Těleso EN 10213 1.0619 EN 10213 1.4408
Plošné navařování na sedle Stellite® třída 21 Stellite® třída 21

2
⃞

Litinový disk EN 10213 1.0619 EN 10213 1.4408
Kovaný disk EN 10222-2 P280GH 1.0426 EN 10222-5 1.4401
Upevňovací příruba ASTM A516 gr. 70 (1.0425) ASTM A240 gr.316 (1.4404)
Šroub upevňovací příruby ISO 3506 A4 ISO 3506 A4 

4 Vřeteno ASTM A479 UNS S41000 (1.4006) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 (Nitronic 50 ®)
5 ⃞ Pouzdro ucpávky ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)

Matice vřetene ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
Šrouby vřetene ISO 3506 A4 ISO 3506 A4

⃞ Ucpávková příruba ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)
6 ⃞ Spodní příruba EN 10213 1.0619 nebo EN 10028-2 1.0425 nebo 

ASTM A516 gr. 70
ASTM A240 gr. 316 nebo ASTM A182 F316 (1.4404) 
nebo EN 10213 1.4408

Šroub ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
7 Axiální ložisko UNS S31600 (1.4401) tvrzené UNS S31600 (1.4404) tvrzené
8 Ložisko UNS S31600 (1.4401) tvrzené UNS S31600 (1.4404) tvrzené

Krytka ložiska Grafitový kroužek Grafitový kroužek
S ⃝ Ucpávka Grafit Grafit

⃝ Spodní spirálově vinuté těsnění UNS S31600 (1.4401) + grafit UNS S31600 (1.4404) + grafit

⃝ ♦ Těsnicí kroužek
UNS S31803 (1.4462) (duplex) + grafit nebo UNS S31803 (1.4462) + grafit nebo
UNS S17400 (1.4542) (17-4 PH) tvrzené UNS S20910 (1.3964) tvrzené

⃝ Těsnění spirálového vinutí 
těsnicího kroužku

UNS S31600 (1.4401) + grafit UNS S31600 (1.4404) + grafit

POZNÁMKY
1. Tepelně zpracované dle EN 10213 1.0619 (-46 °C až 426 °C) může být použito bez jakýchkoliv omezení od 

-46 °C do 450 °C.
Výběr materiálu ventilu z uhlíkové oceli (1.0619) vyhovuje požadavkům NACE MR0103 / ISO 17945 a 
NACE MR0175 / ISO 15156 pro parciální tlaky H2S ≤10 kPa a hodnoty pH 3,5.

2. Výběr materiálu ventilu z nerezové oceli (1.4408) je v souladu s požadavky NACE MR103 / ISO 17945 a 
NACE MR0175 / ISO 15156.

⃞ Materiály jsou vybírány výhradně výrobcem v závislosti na velikosti ventilu.
⃝ Doporučené náhradní díly.
♦ Pevné těsnící kroužky v UNS S17400 (1.4542) (17-4 PH) nebo UNS S20910 (1.3964) se dodávají v závislosti na 

použití a mohou být požadovány jako volitelné příslušenství. 

Trojité ofsetové ventily Vanessa řady 30.000 jsou také vyráběny v široké škále materiálů těles ventilů 
včetně uhlíkové oceli a nízkoteplotní uhlíkové oceli (např. GP280GH, G20Mo5, G17CrMo5-5; G17CrMo9-10), 
vysokoteplotní legované oceli (např. 1.5419, 1.7357, 1.7379) nebo austenitické nerezové oceli (např. 1.4309, 1.4308, 
1.4552, 1.4409, 1.4458).
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Dostupné typy tělesa:

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
VÝKRES ŘEZU ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

Šroub vřetene

Matice vřetene

Ucpávková příruba

Pouzdro ucpávky

Ucpávka

Těleso

Vřeteno

Disk

Upevňovací příruba

Šroub upevňovací příruby

Těsnicí kroužek

Disk SWG

Ložisko

Axiální ložisko

Spodní příruba SWG

Spodní příruba

Šroub

Sedlo

S dvěma přírubami Se závitovými oky S průchozími oky Přivařované konce
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 570 609

80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 330 363
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 700 739

200 8 Q-800S 476 214 428 385 30 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 32 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 34 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 38 190 97 356 600 228 244
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 40 216 118 379 600 283 307
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 46 222 138 447 700 350 383
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58 267 138 456 600 700 739

80 3 Q-400S 335 125 294 260 28.5 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 32.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 37.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 41.5 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 47.5 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 51.0 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 54.0 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 57.0 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 60.0 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 64.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 72.0 267 180 579 700 905 972

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

EN 1092-1 PN 10 – Řada B

Viz poznámky na straně 20.

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka EN 558, základní řada 13 
(metrický) – 10

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka EN 558, základní řada 13 
(metrický) – 16

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 16 – Řada B

KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka EN 558, základní řada 13 
(metrický) – 25 

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 – Řada B

EN 1092-1 PN 40 – Řada C
KRÁTKÉ PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI – stavební délka EN 558, základní řada 13 
(metrický) – 40

Typ 
převodovky

A B C E FT L I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

Poznámka: Průměry v rozsahu od DN 80÷150 jsou k dispozici pouze v provedení PN 40. Všimněte si však, že 
tělesa ventilů PN 40 lze namontovat na potrubní příruby PN 25.
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 21 26
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 30 35
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 87 103
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 294 327
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 108 124
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 303 336
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 40 49
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 60 76
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 91 107
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 132 156
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 251 284
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 310 349
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 420 479
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 441 500
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 76 180 579 700 675 742

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 – Řada B

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka EN 558, základní řada 16 (metrický) – 10 / 16
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka EN 558, základní řada 16 (metrický) – 10 / 16
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka EN 558, základní řada 16 (metrický) – 25
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 – Řada B

EN 1092-1 PN 25 – Řada B

SE ZÁVITOVÝMI OKY – stavební délka EN 558, základní řada 16 (metrický) – 40
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 – Řada C

Poznámka: Průměry v rozsahu od DN 80÷150 jsou k dispozici pouze v provedení PN 40. Všimněte si však, že 
tělesa ventilů PN 40 lze namontovat na potrubní příruby PN 25.

Viz poznámky na straně 20.
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200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 32 41
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 53 69
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 86 102
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 111 135
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 165 198
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 227 266
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 325 384
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 77 180 579 700 496 563

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

Viz poznámky na straně 20.

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka API 609, kategorie B (metrický) – 10 / 16
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka API 609, kategorie B (metrický) – 25
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka EN 558, základní řada 16 (metrický) – 25
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 – Řada B

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka EN 558, základní řada 16 (metrický) – 40
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 – Řada C

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 – Řada B

EN 1092-1 PN 25 – Řada B

Poznámka: Průměry v rozsahu od DN 80÷150 jsou k dispozici pouze v provedení PN 40. Všimněte si však, že 
tělesa ventilů PN 40 lze namontovat na potrubní příruby PN 25.

Poznámka: Průměry v rozsahu od DN 80÷150 jsou k dispozici pouze v provedení PN 40. Všimněte si však, že 
tělesa ventilů PN 40 lze namontovat na potrubní příruby PN 25.
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 11.0 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 13.0 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 16.0 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 18.0 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 16.0 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 12.7 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 14.5 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 15.5 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 17.5 180 579 700 503 570

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 11.0 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 10.5 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 9.5 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 10.5 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 11.5 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 13.0 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 14.5 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 15.0 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 17.5 138 456 600 283 322

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

PŘIVAŘOVANÉ KONCE – stavební délka EN 12982 – základní řada 14 (metrický) – 40
Typ 
převodovky

A B C E L t * I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 12516-1 PN 40 – Řada C

VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
ROZMĚRY A HMOTNOSTI / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

* Plán maximálního přípustného potrubí.

PŘIVAŘOVANÉ KONCE – stavební délka EN 12982 – základní řada 14 (metrický) – 10 / 16 / 25
Typ 
převodovky

A B C E L t * I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

S PRŮCHOZÍMI OKY – stavební délka API 609, kategorie B (metrický) – 40
Typ 
převodovky

A B C E L N I X ØV Ventil Celkem
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 12516 PN 10 / PN 16 / PN 25 – Řada B

EN 1092-1 PN 40 – Řada C

Viz poznámky na straně 20.

Pipe

Ventil

Ventil

Pipe
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VANESSA TROJITÉ OFSETOVÉ VENTILY ŘADY 30.000
CERTIFIKACE

TABULKA CERTIFIKACÍ

Systém řízení kvality ISO 9001:2015
ISO 3834-2

Regionální certifikace výrobků PED 2014/68/EU, modul H
AD 2000 Merkblatt HP0 - AD 2000 Merkblatt A4
CRN
TSG D7002:2006
CU TR

Systém managementu životního prostředí ISO 14001:2004
Systém managementu zdraví a bezpečnosti OHSAS 18001:2007
Výrobek Svařování EN ISO 3834-2

Požární bezpečnost API 607
Emise plynů a výparů ISO 15848-1

Metoda EPA 21
TÜV TA Luft / VDI 2440 

Výkon Splňuje SIL 3
Použitelné normy pro výrobky Konstrukce

Konstrukční normy: API 609 a EN 593; ASME B16.34 a EN 12516
Normy pro příruby: ASME B16.5; ASME B16.47; EN 1092-1; ISO 7005
Přivařované konce: ASME B16.25; EN 12627
Čela: ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609
Stavební délka: ISO 5752; EN 12982
Zkoušení API 598

EN 12266-1

POZNÁMKY (platí od strany 4 až po stranu 19)
• Celkové hmotnosti jsou součtem hmotností ventilu a ručních převodů.
• Řada A: Δp max. 10 bar (145 psi) 
 Řada B: Δp max. 25 bar (363 psi)
 Řada C: Δp max. 52 bar (754 psi)
 Řada D: Δp max. 110 bar (1595 psi) 
 Řada E: Δp max. 160 bar (2 320 psi) při běžné okolní teplotě

• U stavebních délek krátkých ventilů se dvěma přírubami si všimněte, že ZÁKLADNÍ ŘADA ISO 5752 13/14 
případně odpovídá KRÁTKÉMU PROVEDENÍ SE DVĚMA PŘÍRUBAMI API 609.

• Výkresy řezů a tabulky s rozměry uvedené v tomto datovém listu se vztahují k ventilům s ručními převody. 
Všechny ventily Vanessa však lze používat se všemi druhy čtvrtotáčkových pohonů (pneumatickými, 
hydraulickými, elektrickými apod.)

• Doporučená orientace ventilu je s hřídelí ve vodorovné poloze nebo ve sklonu od svislé polohy.
• Pokud provozní teploty překračují 200 °C (392 °F), doporučuje se použít tepelnou izolaci těla ventilu.


