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Med ett robust ventilsäte integrerat i ventilhuset och optimerade stängningsvinklar kan denna ventil hantera 
isolering och processkontroll med flera olika funktioner

TEKNISKA DATA

Storlekar: DN 80 - 3000 (NPS 3 - 120)
Tryckklasser: ASME klass 150 - 1500; 

EN PN 10 - 250
Temperaturområde: -60 °C till +450 °C 

(-76 °F till +842 °F)

Standarder
Konstruktion:
 API 609, EN 593; ASME B16.34, EN 12516
Fläns:
 ASME B16.5/ASME B16.47; EN 1092-1; 

ISO 7005
Yta mot yta:
 ISO 5752, EN 558, ASME B16.10, API 609

ALLMÄNNA TILLÄMPNINGAR

Lämplig för att hantera ett mycket stort urval 
av vätskor inom olika branscher - olja och gas, 
petrokemi, kemi, kol, avsaltning, vattenverk, 
livsmedel och drycker. Även för sektorerna 
solenergi, geotermisk energi och vattenkraft, 
fossila bränslen, centralvärme, gruvor, 
skeppsvarv och rymdindustri.

Vätskor
Serie 30,000 ventiler är lämpliga för processer 
som innehåller:
Råolja, jetbränsle, fotogen, bensin, syrlig gas, 
sur gas, naturgas, syntetisk gas, koldioxid, 
lysgas, restgas, etylen, glykol, etylbensen, 
butadien, styren, väte,; syre, salpetersyra, 
akrylsyra, svavelsyra, saltsyra, fluorvätesyra, 
ättiksyra, vätesuperoxid, alkoholer, 
ammoniak, aminer, klor, vinylklorid, ånga, 
geotermisk ånga, vätskor för värmeöverföring, 
förbränningsgas, koksugnsgas, dricksvatten, 
havsvatten, avloppsvatten.

Emerson.com

* Vanessa tredubbla offsetventiler har dubbelriktad 
täthet med inget läckage (inget synligt läckage 
vid test, först vid högt tryck med vatten och sedan 
vid lågt tryck med luft enligt ‘Leakage Rate A’ i 
standard ISO 5208 och EN 12266-1 och kraven enligt 
‘Resilient Seat Valves’ i API 598) genom friktionsfri 
90-graders rotation och metall till metall-
vridmoment för att stänga.
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FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

• Robust och brandresistent konstruktion helt 
i metall.

• Ventilsäten med överlagringar av Stellite® 
grad 21 ger utmärkt hållbarhet.

• Motståndskraftig tätningsring 
av metall säkerställer perfekt 
stängningskraftfördelning kring det 
precisionstillverkade ventilsätets omkrets.

• Lätt utbytbara tätningsringar med flera skikt 
av duplex- och grafittyp.

• Robust spindel i ett stycke som konstruerats 
för att överföra/bibehålla vridmoment på ett 
effektivt sätt.

• Tvådelad glandpackning och grafitpackning 
ger minsta externa emissionsrisk.

• Kilsäkrad anslutning spindel till tallrik för 
maximal spindeltillförlitlighet.

• Mycket robusta lager som klarar av 
belastning och slitage under högt tryck.

• Flätade grafitlagerskydd förhindrar inträngning 
av smuts, vilket säkerställer konstant löpande 
vridmoment och ventilfunktion.

• Intern och extern formpressning av spindel 
för riskhantering överensstämmer med 
internationella standarder.

• Flänspunktytor säkerställer planhet hos 
muttrar och brickor för fastbultning och ger 
ökad tillförlitlighet och säkerhet hos skarven.

• Referenspunkter för öppen/stängd tallrik 
och extern lägesindikator för tallrik förenklar 
förfarandet för installation/borttagande 
enligt API 609.

• Spirallindade packningar, tätnings- och 
packningsringar som kan bytas ut, utan 
specialverktyg.

Ritningar och måttabeller i detta datablad 
är endast ett urval från ett mycket bredare 
produktsortiment som är tillgängligt. För 
mer information, kontakta ditt närmaste 
försäljningskontor för Emerson eller 
registrera dig på Vanessa Client Area på:  
http://www.vanessavalves.emerson.com/
client_area/
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VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
ASME TYPISKT MATERIALVAL

ASME TYPISKT MATERIALVAL - se grundläggande konfigurationsritning på sidan 3
Detalj Anmärkning Beskrivning Ventilhus i kolstål (gr. WCC) [1] Ventilhus i kolstål (gr. LCC) [1] Ventilhus i rostfritt stål [2]

1 Ventilhus ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Svetsyta på ventilsäte Stellite® gr.21 Stellite® gr.21 Stellite® gr.21

2
⃞

Gjuten tallrik ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Smidd tallrik ASTM A105 / ASTM A350 LF2 

(dubbell grad)
ASTM A105 / ASTM A350 LF2 
(dubbell grad)

ASTM A182 UNS S31600 / 
UNS S31603 (F316 / F316L)

Flänsring ASTM A516 gr. 70 ASTM A516 gr. 70 ASTM A240 UNS S31600 / 
UNS S31603 (gr.316 / gr.316L)

Flänsringsskruv ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
4 Spindel ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS) ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 

(Nitronic 50 ®)
5 ⃞ Packningsbussning UNS S31600 / UNS S31603 

(AISI 316 / 316L)
UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

Pinnmutter ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
Pinnbultar ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)

⃞ Packningsfläns UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

6 ⃞ Bottenfläns ASTM A516 gr. 70 eller ASTM A216 
WCC eller ASTM A105 / A350LF2

ASTM A516 gr. 70 eller ASTM A352 
LCC eller ASTM 350 LF2

ASTM A240 / A182 UNS S31600 / 
UNS S31603 (AISI 316 / 316L) eller 
ASTM A351 CF8M / CF3M

Skruv ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
7 Trycklager UNS S31600 / UNS S31603 

(AISI 316 / 316L) hård yta
UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) hård yta

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) hård yta

8 Lager UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) hård yta

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) hård yta

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) hård yta

Lagerskydd Grafitring Grafitring Grafitring
S ⃝ Packning Grafit Grafit Grafit

⃝ Undre spirallindad packning UNS S31600 / UNS S31603 + grafit UNS S31600 / UNS S31603 + grafit UNS S31600 / UNS S31603 + grafit

⃝ ♦ Tätningsring
UNS S31803 (duplex) + grafit eller UNS S31803 (duplex) + grafit eller UNS S31803 (duplex) + grafit eller
UNS S17400 (17-4 PH) hård yta UNS S17400 (17-4 PH) hård yta UNS S20910 (Nitronic 50 ®) hård yta

⃝ Tätningsring spirallindad packning UNS S31600 / UNS S31603 + grafit UNS S31600 / UNS S31603 + grafit UNS S31600 / UNS S31603 + grafit

ANMÄRKNINGAR
1. Värmebehandlade enligt ASTM A216 WCC (-46 °C till + 426 °C) kan användas utan begränsningar från en 

designtemperatur på -46 °C.
Kolstål (WCC och LCC) val av ventilmaterial uppfyller kraven enligt NACE MR0103 / ISO 17945 och 
NACE MR0175 / ISO 15156 för H2S partiella tryck ≤ 10 kPa och pH-värden 3,5

2. Gjutet material ASTM A351 CF3M/CF8M är DUAL GRADE-CERTIFIERAT. Smidda material och plåtmaterial 
UNS 31600/UNS S31603 (AISI 316/ AISI 316L) är DUAL GRADE-CERTIFIERADE.

Rostfritt stål (CF3M) val av ventilmaterial uppfyller kraven enligt NACE MR103 / ISO 17945 och NACE MR0175 / 
ISO 15156

⃞ Material väljs exklusivt av fabriken beroende på ventilstorlek.
⃝ Rekommenderade reservdelar.
♦ Solida tätningsringar enligt UNS S17400 (17-4 PH) eller UNS S20910 (Nitronic 50®) tillhandahålls beroende 

på applikationer och kan begäras som ett tillval. För ASME Klass 900 och däröver är solida tätningsringar 
standardkomponenter.

Vanessa Series 30.000 av tredubbla offsetventiler tillverkas också i ett brett urval av ventilhusmaterial, inklusive: 
högtemperatur stållegering, t.ex. WC6, WC9, C5, C12: austenitiskt rostfritt stål, t.ex. CF8, CF3, CF8C, CF10: 
Duplex och Super Duplex rostfritt stål, t.ex. CD3MN, CD3MWCuN: höglegerat  austenitiskt rostfritt stål, t.ex. 
6Mo (CN3MN) och Alloy 20 (CN7M), många olika nickellegeringar, inklusive Monel, Incoloy, Hastelloy, Inconel: 
nickel-aluminium-brons och titan.
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VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
SEKTIONSRITNING FÖR GRUNDLÄGGANDE KONFIGURATION

Pinnbult

Pinnmutter

Packningsfläns

Tallrik SWG

Flänsringsskruv

Tätningsring

Flänsring

Spindel

Spjäll

Lager

Packning

Ventilhus

Packningsbussning

Trycklager

Bottenfläns

Bottenfläns SWG

Skruv

Tillgängliga hustyper:

Säte

Dubbla flänsar Lyftöron Wafer Stumsvets
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 203 53 204 160 32 37
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 229 53 204 160 48 53
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 267 53 204 160 66 71
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 292 69 278 300 98 107
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 330 84 289 300 135 147
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 356 97 356 600 179 195
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 381 97 356 600 230 246
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 406 118 379 600 303 327
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 432 138 447 700 366 399
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 457 138 447 700 448 481
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 508 138 456 600 647 686

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 4.50 2.13 8.00 6.25 66 77
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 5.50 2.13 8.00 6.25 121 132
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 6.00 2.75 11.00 11.75 198 218
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 6.50 3.25 11.38 11.75 275 301
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 7.00 3.75 14.00 23.50 363 398
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 7.50 3.75 14.00 23.50 440 475
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 8.50 4.63 14.88 23.50 572 625
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 8.75 5.38 17.63 27.50 693 766
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 9.00 5.38 17.63 27.50 869 942
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 10.50 5.38 18.00 23.50 1254 1340

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 8.00 2.13 8.00 6.25 70 81
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 9.00 2.13 8.00 6.25 106 117
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 10.50 2.13 8.00 6.25 145 156
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 11.50 2.75 11.00 11.75 216 235
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 13.00 3.25 11.38 11.75 297 323
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 14.00 3.75 14.00 23.50 394 429
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 15.00 3.75 14.00 23.50 506 541
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 16.00 4.63 14.88 23.50 667 719
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 17.00 5.38 17.63 27.50 805 878
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 18.00 5.38 17.63 27.50 986 1058
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 20.00 5.38 18.00 23.50 1423 1509

80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 267 138 456 600 570 609

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 150

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt ISO 5752 Basic Series 13 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBELFLÄNSAD LÅNG - yta mot yta enligt API 609 long pattern - ASME B16.10 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 Klass 150 - Utf. B

Se anmärkningar på sidan 20

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt ISO 5752 Basic Series 13 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

DUBBELFLÄNSAD LÅNG - yta mot yta enligt API 609 long pattern - ASME B16.10 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

ASME B16.5 Klass 150 - Utf. B
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 13 18
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 23 28
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 36 45
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 49 61
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 83 99
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 117 133
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 160 184
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 194 227
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 270 303
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 387 426

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 29 40
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 37 48
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 51 62
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 79 99
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 108 134
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 183 218
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 257 293
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 352 405
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 427 499
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 594 667
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 851 937

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 44 55
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 75 95
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 99 125
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 161 196
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 213 249
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 271 323
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 361 433
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 484 557
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 713 799

SKIVA - yta mot yta enligt API 609 Klass 150 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 150

ASME B16.5 Klass 150 - Utf. B

Se anmärkningar på sidan 20

KLACK - yta mot yta API 609 Klass 150 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KLACK - yta mot yta enligt API 609 Klass 150 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

SKIVA - yta mot yta enligt API 609 Klass 150 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

ASME B16.5 Klass 150 - Utf. B
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BA

I
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L

t

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 80 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 60 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 40 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 40 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 40 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 40 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 40 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 40 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 40 138 456 600 283 322

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 42 53
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 59 70
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 8.25 3.150 2.13 8.00 6.25 70 81
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 9.00 2.362 2.75 11.00 11.75 92 112
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 9.88 1.575 3.25 11.38 11.75 123 150
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 10.63 1.575 3.75 14.00 23.50 180 216
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 11.38 1.575 3.75 14.00 23.50 238 273
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 12.25 1.575 4.63 14.88 23.50 279 332
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 13.00 1.575 5.38 17.63 27.50 317 389
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 13.75 1.575 5.38 17.63 27.50 431 504
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 15.38 1.575 5.38 18.00 23.50 623 708

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 150

ASME B16.34 Klass 150 - Utf. B

STUMSVETSAD - ände mot ände enligt ISO 5752 Basic Series 14 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L t * I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

* Max. tillåtet rörschema.

STUMSVETSAD - ände mot ände enligt ISO 5752 Basic Series 14 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L t * I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

Se anmärkningar på sidan 20

Pipe

Ventil
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 267 180 579 700 905 972

80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 282 53 204 160 40 45
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 305 53 204 160 57 62
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 403 69 278 300 102 111
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 419 97 356 600 145 161
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 457 97 356 600 223 239
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 502 118 379 600 301 325
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 762 138 447 700 414 447
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 838 138 456 600 585 624
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 914 180 487 600 767 826
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 991 180 487 600 897 956
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 1143 180 579 700 1355 1422

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 4.50 2.13 8.00 6.25 77 88
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 5.50 2.75 11.00 11.75 176 196
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 6.00 3.75 14.00 23.50 264 299
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 6.50 3.75 14.00 23.50 385 420
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 7.00 4.63 14.88 23.50 517 570
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 7.50 5.38 17.63 27.50 704 777
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 8.50 5.38 18.00 23.50 924 1010
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 8.75 7.13 19.13 23.50 1089 1219
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 9.00 7.13 19.13 23.50 1331 1461
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 10.50 7.13 22.75 27.50 1991 2138

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 11.13 2.13 8.00 6.25 88 99
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 12.00 2.13 8.00 6.25 125 136
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 15.88 2.75 11.00 11.75 224 244
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 16.50 3.75 14.00 23.50 319 354
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 18.00 3.75 14.00 23.50 491 526
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 19.75 4.63 14.88 23.50 662 715
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 30.00 5.38 17.63 27.50 911 983
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 33.00 5.38 18.00 23.50 1287 1373
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 36.00 7.13 19.13 23.50 1687 1817
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 39.00 7.13 19.13 23.50 1973 2103
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 45.00 7.13 22.75 27.50 2981 3128

DUBBELFLÄNSAD LÅNG - yta mot yta enligt API 609 long pattern -  ASME B16.10 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 300

ASME B16.5 Klass 300 - Utf. C

Se anmärkningar på sidan 20

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt ISO 5752 Basic Series 13 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt ISO 5752 Basic Series 13 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

DUBBELFLÄNSAD LÅNG - yta mot yta enligt API 609 long pattern -  ASME B16.10 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

ASME B16.5 Klass 300 - Utf. C
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 18 23
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 22 27
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 41 50
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 77 93
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 119 143
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 254 287
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 300 339
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 455 514
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 499 558
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 788 855

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 40 51
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 48 59
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 90 110
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 169 205
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 262 315
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 559 631
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 660 746
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 1001 1131
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 1098 1228
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1734 1881

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 64 84
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 110 145
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 165 200
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 361 433
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 502 587
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 627 757
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 755 884
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1129 1276

Se anmärkningar på sidan 20

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 300

ASME B16.5 Klass 300 - Utf. C

SKIVA - yta mot yta enligt API 609 Klass 300 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KLACK - yta mot yta enligt API 609 Klass 300 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KLACK - yta mot yta enligt API 609 Klass 300 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

SKIVA - yta mot yta enligt API 609 Klass 300 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

ASME B16.5 Klass 300 - Utf. C
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 80 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 80 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 80 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 80 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 60 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 40 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 40 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 40 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 40 180 579 700 503 570

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 46 57
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 66 77
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 8.25 3.150 2.75 11.00 11.75 75 95
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 9.00 3.150 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 9.88 3.150 3.75 14.00 23.50 163 198
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 10.63 3.150 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 11.38 2.362 5.38 17.63 27.50 370 442
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 12.25 1.575 5.38 18.00 23.50 431 517
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 13.00 1.575 7.13 19.13 23.50 689 818
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 13.75 1.575 7.13 19.13 23.50 781 911
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 15.38 1.575 7.13 22.75 27.50 1107 1254

STUMSVETSAD - ände mot ände enligt ISO 5752 Basic Series 14 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L t * I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34 Klass 300 - Utf. C

* Max. tillåtet rörschema.

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 300

STUMSVETSAD - ände mot ände enligt ISO 5752 Basic Series 14 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L t * I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

Se anmärkningar på sidan 20

Pipe

Ventil
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FT

L

BA

I

ØV

E

X

C

BA

I

ØV

E

X

C

FT

L

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 210 97 356 600 130 146
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 230 118 379 600 205 229
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 250 138 456 600 320 359
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 270 180 487 600 440 499
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 290 180 487 600 490 549
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 310 212 567 700 630 750
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 330 253 593 700 820 1025
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 350 292 747 700 1100 1455
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 390 292 747 700 1620 1975

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 559 97 356 600 165 181
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 660 118 379 600 265 289
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 787 138 456 600 456 495
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 838 180 487 600 596 655
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 889 180 487 600 706 765
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 991 212 567 700 982 1102
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 1092 253 593 700 1231 1436
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 1194 292 747 700 1669 2024
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 1397 292 747 700 2514 2869

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 8.25 3.75 14.00 23.50 286 321
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 9.00 4.63 14.88 23.50 451 504
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 9.88 5.38 18.00 23.50 704 790
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 10.63 7.13 19.13 23.50 968 1098
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 11.38 7.13 19.13 23.50 1078 1208
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 12.25 8.38 22.38 27.50 1386 1650
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 13.00 10.00 23.38 27.50 1804 2255
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 13.75 11.50 29.38 27.50 2420 3201
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 15.38 11.50 29.38 27.50 3564 4345

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 22 3.75 14.00 23.50 363 398
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 26 4.63 14.88 23.50 583 636
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 31 5.38 18.00 23.50 1003 1089
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 33 7.13 19.13 23.50 1311 1441
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 35 7.13 19.13 23.50 1553 1683
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 39 8.38 22.38 27.50 2160 2424
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 43 10.00 23.38 27.50 2708 3159
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 47 11.50 29.38 27.50 3672 4453
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 55 11.50 29.38 27.50 5531 6312

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 600

DUBBELFLÄNSAD LÅNG - yta mot yta enligt API 609 long pattern - ASME B16.10 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 Klass 600 - Utf. D

Se anmärkningar på sidan 20

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt ISO 5752 Basic Series 14 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt ISO 5752 Basic Series 14 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

DUBBELFLÄNSAD LÅNG - yta mot yta enligt API 609 long pattern - ASME B16.10 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

ASME B16.5 Klass 600 - Utf. D
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 59 75
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 105 129
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 196 235
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 220 279
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 283 342
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 340 460
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 470 675
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 510 865
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1015 1370

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 80 96
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 135 159
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 198 237
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 347 406
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 343 402
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 434 554
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 684 889
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 824 1179
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1414 1769

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 176 211
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 297 350
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 436 521
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 763 893
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 755 884
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 955 1219
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1505 1956
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1813 2594
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 3111 3892

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 130 165
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 231 284
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 431 517
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 484 614
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 623 752
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 748 1012
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1034 1485
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1122 1903
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 2233 3014

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 600

Se anmärkningar på sidan 20

ASME B16.5 Klass 600 - Utf. D

SKIVA - yta mot yta enligt API 609 Klass 600 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KLACK - yta mot yta enligt API 609 Klass 600 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KLACK - yta mot yta enligt API 609 Klass 600 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

SKIVA - yta mot yta enligt API 609 Klass 600 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

ASME B16.5 Klass 600 - Utf. D
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 210 80 97 356 600 71 87
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 230 100 118 379 600 110 134
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 250 100 138 456 600 162 201
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 270 100 180 487 600 215 274
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 290 100 180 487 600 243 302
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 310 80 212 567 700 425 545
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 330 80 253 593 700 512 717
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 350 80 292 747 700 600 955
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 390 80 292 747 700 848 1203

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 8.25 3.150 3.75 14.00 23.50 156 191
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 9.00 3.937 4.63 14.88 23.50 242 295
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 9.88 3.937 5.38 18.00 23.50 356 442
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 10.63 3.937 7.13 19.13 23.50 473 603
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 11.38 3.937 7.13 19.13 23.50 535 664
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 12.25 3.150 8.38 22.38 27.50 935 1199
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 13.00 3.150 10.00 23.38 27.50 1126 1577
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 13.75 3.150 11.50 29.38 27.50 1320 2101
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 15.38 3.150 11.50 29.38 27.50 1866 2647

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 600

STUMSVETSAD - ände mot ände enligt ISO 5752 Basic Series 14 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L t * I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34 Klass 600 - Utf. D

STUMSVETSAD - ände mot ände enligt ISO 5752 Basic Series 14 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L t * I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

* Max. tillåtet rörschema.

Se anmärkningar på sidan 20

Pipe

Ventil
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FT

L

BA

I

ØV

E

X

C

BA

I

ØV

E

X

C

LN

150 6 Q-2000S 505 226 455 405 55.6 225 97 356 600 180 196
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 63.5 275 138 447 700 295 328
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 69.9 325 180 487 600 460 519
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 79.4 375 180 579 700 630 697
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 85.8 425 253 593 700 810 1007
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 88.9 475 253 593 700 1025 1230
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 101.6 500 292 747 700 1290 1645
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 108.0 575 292 747 700 1795 2150
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 139.7 675 292 747 700 2995 3360

150 6 Q-2000S 505 226 455 405 105 52.5 97 356 600 115 131
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 140 70.0 138 447 700 260 293
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 155 77.5 180 487 600 327 386
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 178 89.0 180 579 700 490 557
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 229 114.0 253 593 700 670 867
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 241 117.0 253 593 700 888 1093
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 244 122.0 292 747 700 1053 1408
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 300 150.0 292 747 700 1441 1796
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 350 175.0 292 747 700 2238 2603

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 2.189 8.88 3.75 14.00 23.50 396 431
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 2.500 10.88 5.38 17.63 27.50 649 722
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 2.752 12.75 7.13 19.13 23.50 1012 1142
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 3.126 14.75 7.13 22.75 27.50 1386 1533
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 3.378 16.75 10.00 23.38 27.50 1782 2215
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 3.500 18.75 10.00 23.38 27.50 2255 2706
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 4.000 19.63 11.50 29.38 27.50 2838 3619
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 4.252 22.63 11.50 29.38 27.50 3949 4730
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 5.500 26.63 11.50 29.38 27.50 6589 7392

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 4.13 2.13 3.75 14.00 23.50 253 288
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 5.50 2.75 5.38 17.63 27.50 572 645
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 6.13 3.00 7.13 19.13 23.50 719 849
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 7.00 3.50 7.13 22.75 27.50 1078 1225
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 9.00 4.50 10.00 23.38 27.50 1474 1907
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 9.50 4.63 10.00 23.38 27.50 1954 2405
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 9.63 4.75 11.50 29.38 27.50 2317 3098
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 11.81 5.88 11.50 29.38 27.50 3170 3951
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 13.75 6.88 11.50 29.38 27.50 4924 5727

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / ASME KLASS 900

KLACK - yta mot yta enligt Vanessa-standard (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 Klass 900 - Utf. E

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt ISO 5752 Basic Series 8 (metrisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt ISO 5752 Basic Series 8 (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

KLACK - yta mot yta enligt Vanessa-standard (Imperisk)
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
NPS DN tum tum tum tum tum tum tum tum tum lb. lb.

Se anmärkningar på sidan 20

ASME B16.5 Klass 900 - Utf. E
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VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
EN TYPISKT MATERIALVAL

EN TYPISKT MATERIALVAL - se grundläggande konfigurationsritning på sidan 17
Detalj Anmärkning Beskrivning Ventilhus i kolstål [1] Ventilhus i rostfritt stål [2]

1 Ventilhus EN 10213 1,0619 EN 10213 1,4408
Svetsyta på ventilsäte Stellite® gr.21 Stellite® gr.21

2
⃞

Gjuten tallrik EN 10213 1,0619 EN 10213 1,4408
Smidd tallrik EN 10222-2 P280GH 1.0426 EN 10222-5 1.4401
Flänsring ASTM A516 gr. 70 (1.0425) ASTM A240 gr. 316 (1.4404)
Flänsringsskruv ISO 3506 A4 ISO 3506 A4 

4 Spindel ASTM A479 UNS S41000 (1.4006) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 (Nitronic 50 ®)
5 ⃞ Packningsbussning ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)

Pinnmutter ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
Pinnbultar ISO 3506 A4 ISO 3506 A4

⃞ Packningsfläns ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)
6 ⃞ Bottenfläns EN 10213 1.0619 eller EN 10028-2 1.0425 eller 

ASTM A516 gr. 70
ASTM A240 gr. 316 eller ASTM A182 F316 (1.4404) eller 
EN 10213 1.4408

Skruv ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
7 Trycklager UNS S31600 (1.4401) hård yta UNS S31600 (1.4404) hård yta
8 Lager UNS S31600 (1.4401) hård yta UNS S31600 (1.4404) hård yta

Lagerskydd Grafitring Grafitring
S ⃝ Packning Grafit Grafit

⃝ Undre spirallindad packning UNS S31600 (1.4401) + grafit UNS S31600 (1.4404) + grafit

⃝ ♦ Tätningsring
UNS S31803 (1.4462) (duplex) + grafit eller UNS S31803 (1.4462) + grafit eller
UNS S17400 (1.4542) (17-4 PH) hård yta UNS S20910 (1.3964) hård yta

⃝ Tätningsring spirallindad packning UNS S31600 (1.4401) + grafit UNS S31600 (1.4404) + grafit

ANMÄRKNINGAR
1. Värmebehandlade enligt EN 10213 1.0619 (-46 °C till + 426 °C) kan användas utan begränsningar från -46 °C 

till + 450 °C.
Kolstål (1.0619) val av ventilmaterial uppfyller kraven enligt NACE MR0103/ISO 17945 och NACE MR0175 / 
ISO 15156 för H2S partiella tryck ≤ 10 kPa och pH-värden 3,5

2. Rostfritt stål (1.4408) val av ventilmaterial uppfyller kraven enligt NACE MR103 / ISO 17945 och 
NACE MR0175 / ISO 15156

⃞ Material väljs exklusivt av fabriken beroende på ventilstorlek.
⃝ Rekommenderade reservdelar.
♦ Solida tätningsringar enligt UNS S17400 (1.4542) (17-4 PH) eller UNS S20910 (1.3964) tillhandahålls 

beroende på applikationer och kan begäras som ett tillval. 

Vanessa Series 30.000 av tredubbla offsetventiler tillverkas också i ett brett urval av ventilhusmaterial, inklusive: 
kolstål och lågtemperatur kolstål, t.ex. GP280GH, G20Mo5, G17CrMo5-5, G17CrMo9-10: högtemperatur 
stållegering, t.ex. 1.5419, 1.7357, 1.7379: austenitiskt rostfritt stål, t.ex. 1.4309, 1.4308, 1.4552, 1.4409, 1.4458.
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Tillgängliga hustyper:

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
SEKTIONSRITNING FÖR GRUNDLÄGGANDE KONFIGURATION

Pinnbult

Pinnmutter

Packningsfläns

Packningsbussning

Packning

Ventilhus

Spindel

Spjäll

Flänsring

Flänsringsskruv

Tätningsring

Tallrik SWG

Lager

Trycklager

Bottenfläns SWG

Bottenfläns

Skruv

Säte

Dubbla flänsar Lyftöron Wafer Stumsvets
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 570 609

80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 330 363
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 700 739

200 8 Q-800S 476 214 428 385 30 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 32 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 34 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 38 190 97 356 600 228 244
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 40 216 118 379 600 283 307
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 46 222 138 447 700 350 383
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58 267 138 456 600 700 739

80 3 Q-400S 335 125 294 260 28.5 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 32.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 37.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 41.5 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 47.5 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 51.0 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 54.0 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 57.0 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 60.0 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 64.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 72.0 267 180 579 700 905 972

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

EN 1092-1 PN 10 - Utf. B

Se anmärkningar på sidan 20

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 13 (metrisk) - 10
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 13 (metrisk) - 16
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 16 - Utf. B

DUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 13 (metrisk) - 25 
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 - Utf. B

EN 1092-1 PN 40 - Utf. CDUBBELFLÄNSAD KORT - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 13 (metrisk) – 40
Typ av 
växellåda

A B C E FT L I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

Anmärkning: Diametrar från DN 80÷150 finns endast tillgängliga i PN 40. Lägg dock märke till att PN 40 
ventilhus kan hopmonteras till PN 25 rörflänsar.
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 21 26
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 30 35
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 87 103
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 294 327
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 108 124
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 303 336
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 40 49
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 60 76
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 91 107
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 132 156
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 251 284
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 310 349
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 420 479
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 441 500
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 76 180 579 700 675 742

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Utf. B

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

KLACK - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 16 (metrisk) - 10 / 16
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SKIVA - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 16 (metrisk) - 10 / 16
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

KLACK - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 16 (metrisk) - 25
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Utf. B

EN 1092-1 PN 25 - Utf. B

KLACK - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 16 (metrisk) - 40
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 - Utf. C

Anmärkning: Diametrar från DN 80÷150 finns endast tillgängliga i PN 40. Lägg dock märke till att PN 40 
ventilhus kan hopmonteras till PN 25 rörflänsar.

Se anmärkningar på sidan 20
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200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 32 41
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 53 69
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 86 102
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 111 135
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 165 198
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 227 266
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 325 384
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 77 180 579 700 496 563

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

Se anmärkningar på sidan 20

SKIVA - yta mot yta enligt API 609 Kategori B (metrisk) - 10 / 16
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SKIVA - yta mot yta enligt API 609 Kategori B (metrisk) - 25
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SKIVA - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 16 (metrisk) - 25
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 - Utf. B

SKIVA - yta mot yta enligt EN 558 Basic Series 16 (metrisk) - 40
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 - Utf. C

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Utf. B

EN 1092-1 PN 25 - Utf. B

Anmärkning: Diametrar från DN 80÷150 finns endast tillgängliga i PN 40. Lägg dock märke till att PN 40 
ventilhus kan hopmonteras till PN 25 rörflänsar.

Anmärkning: Diametrar från DN 80÷150 finns endast tillgängliga i PN 40. Lägg dock märke till att PN 40 
ventilhus kan hopmonteras till PN 25 rörflänsar.
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 11.0 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 13.0 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 16.0 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 18.0 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 16.0 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 12.7 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 14.5 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 15.5 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 17.5 180 579 700 503 570

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 11.0 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 10.5 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 9.5 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 10.5 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 11.5 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 13.0 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 14.5 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 15.0 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 17.5 138 456 600 283 322

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

STUMSVETSAD - ände mot ände enligt EN 12982 Basic Series 14 (metrisk) - 40
Typ av 
växellåda

A B C E L t * I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 12516-1 PN 40 - Utf. C

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
MÅTT OCH VIKT / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

* Max. tillåtet rörschema.

STUMSVETSAD - ände mot ände enligt EN 12982 Basic Series 14 (metrisk) - 10 / 16 / 25
Typ av 
växellåda

A B C E L t * I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

SKIVA - yta mot yta enligt API 609 Kategori B (metrisk) - 40
Typ av 
växellåda

A B C E L N I X ØV Ventil Totalt
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 12516 PN 10 / PN 16 / PN 25 - Utf. B

EN 1092-1 PN 40 - Utf. C

Se anmärkningar på sidan 20

Pipe

Ventil

Ventil

Pipe
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uttryckliga eller underförstådda, beträffande produkterna eller tjänsterna häri eller deras användning eller lämplighet. All försäljning regleras av våra allmänna villkor, 
vilka är tillgängliga på begäran. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller förbättra konstruktionen eller specifikationerna för sådana produkter utan 
föregående meddelande.

Emerson Electric Co. does not assume responsibility for the selection, use or maintenance of any product. Responsibility for proper selection, use and maintenance of 
any Emerson Electric Co. product remains solely with the purchaser.

Emerson.com/FinalControl

VANESSA SERIE 30.000 TREDUBBLA OFFSETVENTILER
CERTIFIERING

CERTIFIERINGSTABELL

Kvalitetssäkringssystem ISO 9001:2015
ISO 3834-2

Regional produktcertifiering PED 2014/68/EU, Modul H
AD 2000 Merkblatt HP0 - AD 2000 Merkblatt A4
CRN
TSG D7002:2006
CU TR

Miljöskyddssystem ISO 14001:2004
Hälso- och säkerhetssystem OHSAS 18001:2007
Produkt Svetsning EN ISO 3834-2

Brandsäkerhet API 607
Flyktig emission ISO 15848-1

EPA Method 21
TÜV TA Luft / VDI 2440 

Prestanda SIL 3-kapabel
Tillämpliga produktstandarder Konstruktion

Konstruktionsstandarder: API 609 och EN 593; ASME B16.34 och EN 12516
Flänsstandarder: ASME B16.5, ASME B16.47, EN 1092-1, ISO 7005
Stumsvetsade ändar: ASME B16.25; EN 12627
Yta mot yta: ISO 5752, EN 558, ASME B16.10, API 609
Ände mot ände: ISO 5752; EN 12982
Testning API 598

EN 12266-1

ANMÄRKNINGAR (relevant från sidan 4 till 19)
• Totalt vikt anger summan av vikt av ventil och manuella ställdon.
• Utf. A: Δp max. 10 bar (145 psi) 
 Utf. B: Δp max. 25 bar (363 psi)
 Utf. C: Δp max. 52 bar (754 psi)
 Utf. D: Δp max. 110 bar (1595 psi) 
 Utf. E: Δp max. 160 bar (2320 psi) vid omgivningstemperatur

• Vad gäller yta mot yta för dubbelflänsade korta ventiler, lägg märke till att ISO 5752 BASIC SERIES 13/14 
motsvarar API 609 DUBBELFLÄNSAD KORT, där så är tillämpligt.

• Sektionsritningar och måttabeller i detta datablad avser ventiler med ställdon. Lägg dock märke till 
att Vanessa-ventiler är lämpliga att användas tillsammans med alla slags ställdon av typ kvartsvarv 
(pneumatiska, hydrauliska, elektriska, etc.).

• Rekommenderad orientering är med ventilspindeln horisontell eller vinklad från vertikal position.
• För driftstemperaturer över 200 °C (392 °F) rekommenderas en termisk isolering av ventilhuset.


