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Dankzij de robuuste zitting van de afsluiter, die één geheel vormt met het huis, en geoptimaliseerde hoeken van de 
zitting, is deze afsluiter geschikt voor isolatie- en procesregeling via meerdere functies

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen: DN 80 - 3000 
(NPS 3 - 120)

Drukklasse: ASME-klasse 150 - 1500; 
EN PN 10 - 250

Temperatuurbereik: -60°C tot +450°C 
(-76°F tot +842°F)

Normen
Ontwerp:
 API 609, EN 593; ASME B16.34, EN 12516
Flens:
 ASME B16.5/ASME B16.47; EN 1092-1; ISO 7005
Bouwlengte:
 ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609

ALGEMENE TOEPASSINGEN

Geschikt voor de verplaatsing van de 
meest uiteenlopende media in de volgende 
industriesectoren: olie en gas, petrochemisch, 
chemisch, kolen, ontzilting, watervoorziening, 
voedingsmiddelen- en drankenindustrie. 
Daarnaast ook geschikt voor de volgende 
sectoren: zonne-energie, geothermisch 
en waterenergie, fossiele brandstoffen, 
stadsverwarming, mijnbouw, scheepswerven 
en ruimtevaart.

Media
Afsluiters van de serie 30.000 zijn geschikt voor 
processen met:
Ruwe olie; vliegtuigbrandstof; kerosine; 
benzine; zuur gas; aardgas; syngas; kooldioxide; 
afgefakkeld gas; restgas; ethyleen; ethyleenglycol; 
ethylbenzeen; butadieen; styreen; waterstof; 
zuurstof; salpeterzuur, acrylzuur, zwavelzuur, 
zoutzuur, fluorwaterstof, azijnzuur; waterstof 
peroxide; alcoholen; ammoniak; aminen; 
chloor; vinylchloride; stoom; geothermische 
stoom; warmteoverdracht vloeistoffen; rookgas; 
cokesgas; drinkwater; zeewater; afvalwater.
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* Vanessa triple offset-afsluiters bieden bidirectionele 
lekvrije afdichting (geen lekkage zichtbaar tijdens 
eerste test met water met hoge druk, gevolgd 
door lucht met lage druk, in overeenstemming 
met 'Lekkagesnelheid A' van de normen 
ISO 5208 en EN 12266-1 en de vereiste 'Afsluiters 
met veerkrachtige zittingen' van API 598) via 
wrijvingsvrije rotatie van 90° en zitting met metaal-
op-metaal koppel.
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KENMERKEN

• Robuuste en brandbestendige constructie, 
volledig van metaal.

• De bedekking van de zitting van Stellite® 
graad 21 verzekert optimale duurzaamheid.

• De veerkrachtige metalen dichtingsring 
verzekert een perfecte verdeling van de 
zittingkracht rond de via precisie-bewerking 
verkregen omtrek van de zitting.

• Gemakkelijk te vervangen dichtingsringen van 
meerlagige duplex en grafiet.

• Robuuste eendelige as die is ontworpen 
om het moment op efficiënte wijze over te 
brengen/te handhaven.

• Tweedelige pakkinggland en grafietpakking 
minimaliseren het risico voor uitstoot 
naar buiten.

• Via spieën gerealiseerde as-klep verbinding 
voor optimale asintegriteit.

• De heavy-duty lagers zijn bestand tegen hoge 
druk en slijtage.

• Gevlochten lagerbeschermers van grafiet 
voorkomen dat er vuil binnendringt en zorgen 
ervoor dat moment en afsluiterwerking 
constant zijn.

• De behandeling van het risico voor interne 
en externe asextrusie voldoet aan de 
internationale standaards.

• De flenspunt-aansluiting verzekert vlakheid 
van bevestigingsmoer en ring en verhoogt 
de betrouwbaarheid van de verbinding en 
de veiligheid.

• De open/dicht-klepreferenties en externe 
klepstandaanwijzer vereenvoudigen 
installatie-/verwijderingsprocedures 
volgens API 609.

• Spiraalgewonden pakkingen, afdichtings- 
en pakkingringen kunnen zonder speciale 
gereedschappen worden vervangen.

De tekeningen en tabellen met afmetingen 
op dit gegevensblad vertegenwoordigen 
een selectie uit een veel groter beschikbaar 
productassortiment. Neem voor meer 
informatie contact op met uw dichtstbijzijnde 
Emerson-verkoopkantoor of registreer 
u in de klantomgeving van Vanessa op: 
http://www.vanessavalves.emerson.com/
client_area/
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VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
ASME TYPISCHE MATERIAALSELECTIE

ASME TYPISCHE MATERIAALSELECTIE - zie de doorsnedetekening van de basisconfiguratie op pagina 3
Onderdeel Opmerking Beschrijving Huis van koolstofstaal (gr. WCC) [1] Huis van koolstofstaal (gr. LCC) [1] Huis van roestvast staal [2]

1 Huis ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Lasoppervlak op zitting Stellite® gr.21 Stellite® gr.21 Stellite® gr.21

2
⃞

Gegoten klep ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Gesmede klep ASTM A105 / ASTM A350 LF2 

(dubbel gecertificeerd)
ASTM A105 / ASTM A350 LF2 
(dubbel gecertificeerd)

ASTM A182 UNS S31600 / 
UNS S31603 (F316 / F316L)

Dichtingsflens ASTM A516 gr. 70 ASTM A516 gr. 70 ASTM A240 UNS S31600 / 
UNS S31603 (gr.316 / gr.316L)

Schroef dichtingsflens ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
4 As ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr RVS) ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr RVS) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 

(Nitronic 50 ®)
5 ⃞ Pakkingbus UNS S31600 / UNS S31603 

(AISI 316 / 316L)
UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

Moer tapbout ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
Bouten draadeind ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)

⃞ Pakkingflens UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

6 ⃞ Bodemflens ASTM A516 gr. 70 of ASTM A216 WCC 
of ASTM A105 / A350LF2

ASTM A516 gr. 70 of ASTM A352 LCC 
of ASTM 350 LF2

ASTM A240 / A182 UNS S31600 / 
UNS S31603 (AISI 316 / 316L) of 
ASTM A351 CF8M / CF3M

Schroef ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
7 Druklager UNS S31600 / UNS S31603 

(AISI 316 / 316L) met gehard oppervlak
UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) met gehard oppervlak

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) met gehard oppervlak

8 Lager UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) met gehard oppervlak

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) met gehard oppervlak

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) met gehard oppervlak

Lagerbeschermer Ring van grafiet Ring van grafiet Ring van grafiet
S ⃝ Pakking Grafiet Grafiet Grafiet

⃝ Spiraalgewonden 
bodempakking

UNS S31600 / UNS S31603 + grafiet UNS S31600 / UNS S31603 + grafiet UNS S31600 / UNS S31603 + grafiet

⃝ ♦ Dichtingsring
UNS S31803 (duplex) + grafiet of UNS S31803 (duplex) + grafiet of UNS S31803 (duplex) + grafiet of
UNS S17400 (17-4 PH) met gehard 
oppervlak

UNS S17400 (17-4 PH) met gehard 
oppervlak

UNS S20910 (Nitronic 50 ®) met 
gehard oppervlak

⃝ Dichtingsring spiraal-
gewonden pakking

UNS S31600 / UNS S31603 + grafiet UNS S31600 / UNS S31603 + grafiet UNS S31600 / UNS S31603 + grafiet

OPMERKINGEN
1. Warmtebehandelde ASTM A216 WCC (-46°C tot + 426°C) kan zonder enige beperkingen worden gebruikt 

vanaf een ontwerptemperatuur van -46°C.
Koolstofstaal (WCC en LCC) als materiaalselectie voor de afsluiter voldoet aan de vereisten van NACE MR0103/
ISO 17945 en NACE MR0175 / ISO 15156 voor partiële drukwaarden H2S ≤ 10 kPa en pH-waarden 3,5

2. Gegoten materiaal ASTM A351 CF3M/CF8M is DUBBEL GECERTIFICEERD. Gesmeed en plaatmateriaal 
UNS 31600/UNS S31603 (AISI 316/ AISI 316L) is DUBBEL GECERTIFICEERD.

Roestvast staal (CF3M) als materiaalselectie voor de afsluiter voldoet aan de vereisten van NACE MR103 / 
ISO 17945 en NACE MR0175 / ISO 15156

⃞ De materialen worden uitsluitend geselecteerd door de fabrikant, afhankelijk van de grootte van de afsluiter.
⃝ Aangeraden reserveonderdelen.
♦ Vaste dichtingsringen in UNS S17400 (17-4 PH) of UNS S20910 (Nitronic 50®) worden geleverd afhankelijk 

van de toepassingen en kunnen als optie worden aangevraagd. Voor ASME-klasse 900 en hoger zijn vaste 
dichtingsringen standaardonderdelen.

Triple offset-afsluiters van Vanessa-serie 30.000 worden ook geproduceerd met huizen van vele verschillende 
materialen, onder meer: gelegeerd staal voor hoge temperaturen, bijv. WC6, WC9, C5, C12; austenitisch 
roestvast staal, bijv. CF8, CF3, CF8C, CF10; Duplex en Superduplex roestvast staal, bijv. CD3MN, CD3MWCuN; 
hoog-gelegeerd austenitisch roestvast staal, bijv. 6Mo (CN3MN) en legering 20 (CN7M), vele verschillende 
nikkellegeringen, onder andere Monel, Incoloy, Hastelloy, Inconel; nikkelaluminiumbrons en titanium.
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VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
DOORSNEDETEKENING BASISCONFIGURATIE

Bout draadeind

Moer tapbout

Pakkingflens

Klep SWG

Schroef dichtingsflens

Dichtingsring

Dichtingsflens

As

Klep

Lager

Pakking

Huis

Pakkingbus

Druklager

Bodemflens

Bodemflens SWG

Schroef

Beschikbare huistypen:

Zitting

Dubbel geflensd Monoflens Ringtype Stuiklas
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 203 53 204 160 32 37
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 229 53 204 160 48 53
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 267 53 204 160 66 71
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 292 69 278 300 98 107
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 330 84 289 300 135 147
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 356 97 356 600 179 195
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 381 97 356 600 230 246
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 406 118 379 600 303 327
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 432 138 447 700 366 399
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 457 138 447 700 448 481
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 508 138 456 600 647 686

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 4.50 2.13 8.00 6.25 66 77
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 5.50 2.13 8.00 6.25 121 132
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 6.00 2.75 11.00 11.75 198 218
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 6.50 3.25 11.38 11.75 275 301
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 7.00 3.75 14.00 23.50 363 398
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 7.50 3.75 14.00 23.50 440 475
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 8.50 4.63 14.88 23.50 572 625
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 8.75 5.38 17.63 27.50 693 766
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 9.00 5.38 17.63 27.50 869 942
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 10.50 5.38 18.00 23.50 1254 1340

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 8.00 2.13 8.00 6.25 70 81
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 9.00 2.13 8.00 6.25 106 117
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 10.50 2.13 8.00 6.25 145 156
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 11.50 2.75 11.00 11.75 216 235
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 13.00 3.25 11.38 11.75 297 323
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 14.00 3.75 14.00 23.50 394 429
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 15.00 3.75 14.00 23.50 506 541
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 16.00 4.63 14.88 23.50 667 719
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 17.00 5.38 17.63 27.50 805 878
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 18.00 5.38 17.63 27.50 986 1058
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 20.00 5.38 18.00 23.50 1423 1509

80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 267 138 456 600 570 609

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 150

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte ISO 5752 basisserie 13 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBEL GEFLENSD LANG - bouwlengte API 609 lang patroon - ASME B16.10 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 klasse 150 - Trim B

Zie de opmerkingen op pagina 20

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte ISO 5752 basisserie 13 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

DUBBEL GEFLENSD LANG - bouwlengte API 609 lang patroon - ASME B16.10 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

ASME B16.5 klasse 150 - Trim B
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 13 18
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 23 28
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 36 45
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 49 61
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 83 99
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 117 133
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 160 184
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 194 227
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 270 303
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 387 426

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 29 40
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 37 48
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 51 62
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 79 99
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 108 134
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 183 218
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 257 293
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 352 405
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 427 499
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 594 667
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 851 937

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 44 55
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 75 95
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 99 125
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 161 196
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 213 249
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 271 323
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 361 433
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 484 557
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 713 799

RINGTYPE - bouwlengte API 609 klasse 150 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 150

ASME B16.5 klasse 150 - Trim B

Zie de opmerkingen op pagina 20

MONOFLENS - bouwlengte API 609 klasse 150 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

MONOFLENS - bouwlengte API 609 klasse 150 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

RINGTYPE - bouwlengte API 609 klasse 150 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

ASME B16.5 klasse 150 - Trim B
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 80 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 60 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 40 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 40 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 40 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 40 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 40 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 40 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 40 138 456 600 283 322

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 42 53
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 59 70
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 8.25 3.150 2.13 8.00 6.25 70 81
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 9.00 2.362 2.75 11.00 11.75 92 112
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 9.88 1.575 3.25 11.38 11.75 123 150
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 10.63 1.575 3.75 14.00 23.50 180 216
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 11.38 1.575 3.75 14.00 23.50 238 273
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 12.25 1.575 4.63 14.88 23.50 279 332
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 13.00 1.575 5.38 17.63 27.50 317 389
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 13.75 1.575 5.38 17.63 27.50 431 504
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 15.38 1.575 5.38 18.00 23.50 623 708

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 150

ASME B16.34 klasse 150 - Trim B

STUIKLAS - einde aan einde ISO 5752 basisserie 14 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L t * I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

* Maximaal toegestane wanddikte.

STUIKLAS - einde aan einde ISO 5752 basisserie 14 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L t * I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

Zie de opmerkingen op pagina 20

Pijp

Afsluiter
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 267 180 579 700 905 972

80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 282 53 204 160 40 45
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 305 53 204 160 57 62
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 403 69 278 300 102 111
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 419 97 356 600 145 161
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 457 97 356 600 223 239
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 502 118 379 600 301 325
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 762 138 447 700 414 447
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 838 138 456 600 585 624
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 914 180 487 600 767 826
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 991 180 487 600 897 956
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 1143 180 579 700 1355 1422

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 4.50 2.13 8.00 6.25 77 88
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 5.50 2.75 11.00 11.75 176 196
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 6.00 3.75 14.00 23.50 264 299
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 6.50 3.75 14.00 23.50 385 420
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 7.00 4.63 14.88 23.50 517 570
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 7.50 5.38 17.63 27.50 704 777
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 8.50 5.38 18.00 23.50 924 1010
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 8.75 7.13 19.13 23.50 1089 1219
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 9.00 7.13 19.13 23.50 1331 1461
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 10.50 7.13 22.75 27.50 1991 2138

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 11.13 2.13 8.00 6.25 88 99
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 12.00 2.13 8.00 6.25 125 136
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 15.88 2.75 11.00 11.75 224 244
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 16.50 3.75 14.00 23.50 319 354
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 18.00 3.75 14.00 23.50 491 526
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 19.75 4.63 14.88 23.50 662 715
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 30.00 5.38 17.63 27.50 911 983
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 33.00 5.38 18.00 23.50 1287 1373
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 36.00 7.13 19.13 23.50 1687 1817
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 39.00 7.13 19.13 23.50 1973 2103
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 45.00 7.13 22.75 27.50 2981 3128

DUBBEL GEFLENSD LANG - bouwlengte API 609 lang patroon - ASME B16.10 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 300

ASME B16.5 klasse 300 - Trim C

Zie de opmerkingen op pagina 20

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte ISO 5752 basisserie 13 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte ISO 5752 basisserie 13 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

DUBBEL GEFLENSD LANG - bouwlengte API 609 lang patroon - ASME B16.10 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

ASME B16.5 klasse 300 - Trim C
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 18 23
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 22 27
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 41 50
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 77 93
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 119 143
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 254 287
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 300 339
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 455 514
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 499 558
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 788 855

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 40 51
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 48 59
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 90 110
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 169 205
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 262 315
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 559 631
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 660 746
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 1001 1131
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 1098 1228
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1734 1881

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 64 84
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 110 145
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 165 200
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 361 433
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 502 587
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 627 757
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 755 884
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1129 1276

Zie de opmerkingen op pagina 20

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 300

ASME B16.5 klasse 300 - Trim C

RINGTYPE - bouwlengte API 609 klasse 300 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

MONOFLENS - bouwlengte API 609 klasse 300 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

MONOFLENS - bouwlengte API 609 klasse 300 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

RINGTYPE - bouwlengte API 609 klasse 300 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

ASME B16.5 klasse 300 - Trim C
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 80 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 80 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 80 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 80 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 60 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 40 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 40 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 40 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 40 180 579 700 503 570

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 46 57
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 66 77
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 8.25 3.150 2.75 11.00 11.75 75 95
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 9.00 3.150 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 9.88 3.150 3.75 14.00 23.50 163 198
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 10.63 3.150 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 11.38 2.362 5.38 17.63 27.50 370 442
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 12.25 1.575 5.38 18.00 23.50 431 517
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 13.00 1.575 7.13 19.13 23.50 689 818
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 13.75 1.575 7.13 19.13 23.50 781 911
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 15.38 1.575 7.13 22.75 27.50 1107 1254

STUIKLAS - einde aan einde ISO 5752 basisserie 14 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L t * I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34 klasse 300 - Trim C

* Maximaal toegestane wanddikte.

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 300

STUIKLAS - einde aan einde ISO 5752 basisserie 14 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L t * I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

Zie de opmerkingen op pagina 20

Pijp

Afsluiter
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FT

L

BA

I

ØV

E

X

C

BA

I

ØV

E

X

C

FT

L

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 210 97 356 600 130 146
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 230 118 379 600 205 229
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 250 138 456 600 320 359
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 270 180 487 600 440 499
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 290 180 487 600 490 549
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 310 212 567 700 630 750
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 330 253 593 700 820 1025
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 350 292 747 700 1100 1455
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 390 292 747 700 1620 1975

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 559 97 356 600 165 181
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 660 118 379 600 265 289
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 787 138 456 600 456 495
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 838 180 487 600 596 655
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 889 180 487 600 706 765
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 991 212 567 700 982 1102
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 1092 253 593 700 1231 1436
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 1194 292 747 700 1669 2024
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 1397 292 747 700 2514 2869

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 8.25 3.75 14.00 23.50 286 321
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 9.00 4.63 14.88 23.50 451 504
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 9.88 5.38 18.00 23.50 704 790
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 10.63 7.13 19.13 23.50 968 1098
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 11.38 7.13 19.13 23.50 1078 1208
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 12.25 8.38 22.38 27.50 1386 1650
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 13.00 10.00 23.38 27.50 1804 2255
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 13.75 11.50 29.38 27.50 2420 3201
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 15.38 11.50 29.38 27.50 3564 4345

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 22 3.75 14.00 23.50 363 398
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 26 4.63 14.88 23.50 583 636
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 31 5.38 18.00 23.50 1003 1089
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 33 7.13 19.13 23.50 1311 1441
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 35 7.13 19.13 23.50 1553 1683
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 39 8.38 22.38 27.50 2160 2424
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 43 10.00 23.38 27.50 2708 3159
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 47 11.50 29.38 27.50 3672 4453
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 55 11.50 29.38 27.50 5531 6312

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 600

DUBBEL GEFLENSD LANG - bouwlengte API 609 lang patroon - ASME B16.10 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 klasse 600 - Trim D

Zie de opmerkingen op pagina 20

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte ISO 5752 basisserie 14 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte ISO 5752 basisserie 14 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

DUBBEL GEFLENSD LANG - bouwlengte API 609 lang patroon - ASME B16.10 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

ASME B16.5 klasse 600 - Trim D
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 59 75
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 105 129
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 196 235
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 220 279
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 283 342
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 340 460
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 470 675
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 510 865
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1015 1370

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 80 96
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 135 159
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 198 237
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 347 406
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 343 402
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 434 554
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 684 889
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 824 1179
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1414 1769

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 176 211
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 297 350
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 436 521
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 763 893
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 755 884
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 955 1219
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1505 1956
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1813 2594
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 3111 3892

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 130 165
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 231 284
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 431 517
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 484 614
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 623 752
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 748 1012
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1034 1485
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1122 1903
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 2233 3014

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 600

Zie de opmerkingen op pagina 20

ASME B16.5 klasse 600 - Trim D

RINGTYPE - bouwlengte API 609 klasse 600 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

MONOFLENS - bouwlengte API 609 klasse 600 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

MONOFLENS - bouwlengte API 609 klasse 600 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

RINGTYPE - bouwlengte API 609 klasse 600 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

ASME B16.5 klasse 600 - Trim D
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 210 80 97 356 600 71 87
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 230 100 118 379 600 110 134
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 250 100 138 456 600 162 201
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 270 100 180 487 600 215 274
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 290 100 180 487 600 243 302
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 310 80 212 567 700 425 545
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 330 80 253 593 700 512 717
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 350 80 292 747 700 600 955
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 390 80 292 747 700 848 1203

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 8.25 3.150 3.75 14.00 23.50 156 191
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 9.00 3.937 4.63 14.88 23.50 242 295
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 9.88 3.937 5.38 18.00 23.50 356 442
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 10.63 3.937 7.13 19.13 23.50 473 603
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 11.38 3.937 7.13 19.13 23.50 535 664
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 12.25 3.150 8.38 22.38 27.50 935 1199
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 13.00 3.150 10.00 23.38 27.50 1126 1577
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 13.75 3.150 11.50 29.38 27.50 1320 2101
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 15.38 3.150 11.50 29.38 27.50 1866 2647

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 600

STUIKLAS - einde aan einde ISO 5752 basisserie 14 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L t * I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34 klasse 600 - Trim D

STUIKLAS - einde aan einde ISO 5752 basisserie 14 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L t * I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

* Maximaal toegestane wanddikte.

Zie de opmerkingen op pagina 20

Pijp

Afsluiter
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FT

L

BA

I

ØV

E

X

C

BA

I

ØV

E

X

C

LN

150 6 Q-2000S 505 226 455 405 55.6 225 97 356 600 180 196
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 63.5 275 138 447 700 295 328
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 69.9 325 180 487 600 460 519
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 79.4 375 180 579 700 630 697
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 85.8 425 253 593 700 810 1007
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 88.9 475 253 593 700 1025 1230
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 101.6 500 292 747 700 1290 1645
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 108.0 575 292 747 700 1795 2150
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 139.7 675 292 747 700 2995 3360

150 6 Q-2000S 505 226 455 405 105 52.5 97 356 600 115 131
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 140 70.0 138 447 700 260 293
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 155 77.5 180 487 600 327 386
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 178 89.0 180 579 700 490 557
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 229 114.0 253 593 700 670 867
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 241 117.0 253 593 700 888 1093
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 244 122.0 292 747 700 1053 1408
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 300 150.0 292 747 700 1441 1796
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 350 175.0 292 747 700 2238 2603

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 2.189 8.88 3.75 14.00 23.50 396 431
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 2.500 10.88 5.38 17.63 27.50 649 722
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 2.752 12.75 7.13 19.13 23.50 1012 1142
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 3.126 14.75 7.13 22.75 27.50 1386 1533
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 3.378 16.75 10.00 23.38 27.50 1782 2215
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 3.500 18.75 10.00 23.38 27.50 2255 2706
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 4.000 19.63 11.50 29.38 27.50 2838 3619
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 4.252 22.63 11.50 29.38 27.50 3949 4730
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 5.500 26.63 11.50 29.38 27.50 6589 7392

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 4.13 2.13 3.75 14.00 23.50 253 288
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 5.50 2.75 5.38 17.63 27.50 572 645
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 6.13 3.00 7.13 19.13 23.50 719 849
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 7.00 3.50 7.13 22.75 27.50 1078 1225
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 9.00 4.50 10.00 23.38 27.50 1474 1907
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 9.50 4.63 10.00 23.38 27.50 1954 2405
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 9.63 4.75 11.50 29.38 27.50 2317 3098
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 11.81 5.88 11.50 29.38 27.50 3170 3951
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 13.75 6.88 11.50 29.38 27.50 4924 5727

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / ASME-KLASSE 900

MONOFLENS - bouwlengte Vanessa standaard (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 klasse 900 - Trim E

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte ISO 5752 basisserie 8 (metrisch)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte ISO 5752 basisserie 8 (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

MONOFLENS - bouwlengte Vanessa standaard (Brits)
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
NPS DN inch inch inch inch inch inch inch inch inch lbs lbs

Zie de opmerkingen op pagina 20

ASME B16.5 klasse 900 - Trim E
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VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
EN TYPISCHE MATERIAALSELECTIE

EN TYPISCHE MATERIAALSELECTIE - zie de doorsnedetekening van de basisconfiguratie op pagina 17
Onderdeel Opmerking Beschrijving Huis van koolstofstaal [1] Huis van roestvast staal [2]

1 Huis EN 10213 1,0619 EN 10213 1,4408
Lasoppervlak op zitting Stellite® gr.21 Stellite® gr.21

2
⃞

Gegoten klep EN 10213 1,0619 EN 10213 1,4408
Gesmede klep EN 10222-2 P280GH 1.0426 EN 10222-5 1,4401
Dichtingsflens ASTM A516 gr. 70 (1.0425) ASTM A240 gr.316 (1.4404)
Schroef dichtingsflens ISO 3506 A4 ISO 3506 A4 

4 As ASTM A479 UNS S41000 (1.4006) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 (Nitronic 50 ®)
5 ⃞ Pakkingbus ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)

Moer tapbout ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
Bouten draadeind ISO 3506 A4 ISO 3506 A4

⃞ Pakkingflens ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)
6 ⃞ Bodemflens EN 10213 1.0619 of EN 10028-2 1.0425 of 

ASTM A516 gr. 70
ASTM A240 gr. 316 of ASTM A182 F316 (1.4404) 
of EN 10213 1.4408

Schroef ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
7 Druklager UNS S31600 (1.4401) met gehard oppervlak UNS S31600 (1.4404) met gehard oppervlak
8 Lager UNS S31600 (1.4401) met gehard oppervlak UNS S31600 (1.4404) met gehard oppervlak

Lagerbeschermer Ring van grafiet Ring van grafiet
S ⃝ Pakking Grafiet Grafiet

⃝ Spiraalgewonden bodempakking UNS S31600 (1.4401) + grafiet UNS S31600 (1.4404) + grafiet

⃝ ♦ Dichtingsring
UNS S31803 (1,4462) (duplex) + grafiet of UNS S31803 (1,4462) + grafiet of
UNS S17400 (1,4542) (17-4 PH) met gehard 
oppervlak

UNS S20910 (1.3964) met gehard oppervlak

⃝ Dichtingsring spiraalgewonden pakking UNS S31600 (1.4401) + grafiet UNS S31600 (1.4404) + grafiet

OPMERKINGEN
1. Warmtebehandelde EN 10213 1,0619 (-46°C tot + 426°C) kan zonder enige beperkingen worden gebruikt van 

-46°C tot + 450°C.
Koolstofstaal (1,0619) als materiaalselectie voor de afsluiter voldoet aan de vereisten van NACE MR0103 /
ISO 17945 en NACE MR0175 / ISO 15156 voor partiële drukwaarden H2S ≤ 10 kPa en pH-waarden 3,5

2. Roestvast staal (1,4408) als materiaalselectie voor de afsluiter voldoet aan de vereisten van NACE MR103 / 
ISO 17945 en NACE MR0175 / ISO 15156

⃞ De materialen worden uitsluitend geselecteerd door de fabrikant, afhankelijk van de grootte van de afsluiter.
⃝ Aangeraden reserveonderdelen.
♦ Vaste dichtingsringen in UNS S17400 (1,4542) (17-4 PH) of UNS S20910 (1,3964) worden geleverd afhankelijk 

van de toepassingen en kunnen als optie worden aangevraagd. 

Voor Triple offset-afsluiters van Vanessa-serie 30.000 worden diverse materialen gebruikt voor de huizen, 
onder meer: koolstofstaal en koolstofstaal voor lage temperaturen, bijv. GP280GH, G20Mo5, G17CrMo5-5; 
G17CrMo9-10; gelegeerd staal voor hoge temperaturen, bijv. 1,5419, 1,7357, 1,7379; austenitisch roestvast staal, 
bijv. 1,4309, 1,4308, 1,4552, 1,4409, 1,4458.
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Beschikbare huistypen:

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
DOORSNEDETEKENING BASISCONFIGURATIE

Bout draadeind

Moer tapbout

Pakkingflens

Pakkingbus

Pakking

Huis

As

Klep

Dichtingsflens

Schroef dichtingsflens

Dichtingsring

Klep SWG

Lager

Druklager

Bodemflens SWG

Bodemflens

Schroef

Zitting

Dubbel geflensd Monoflens Ringtype Stuiklas
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 570 609

80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 330 363
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 700 739

200 8 Q-800S 476 214 428 385 30 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 32 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 34 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 38 190 97 356 600 228 244
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 40 216 118 379 600 283 307
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 46 222 138 447 700 350 383
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58 267 138 456 600 700 739

80 3 Q-400S 335 125 294 260 28.5 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 32.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 37.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 41.5 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 47.5 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 51.0 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 54.0 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 57.0 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 60.0 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 64.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 72.0 267 180 579 700 905 972

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

EN 1092-1 PN 10 - Trim B

Zie de opmerkingen op pagina 20

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte EN 558 basisserie 13 (metrisch) - 10
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte EN 558 basisserie 13 (metrisch) - 16
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 16 - Trim B

DUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte EN 558 basisserie 13 (metrisch) - 25 
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 - Trim B

EN 1092-1 PN 40 - Trim CDUBBEL GEFLENSD KORT - bouwlengte EN 558 basisserie 13 (metrisch) - 40
Type tand-
wielkast

A B C E FT L I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

Opmerking: diameters in het bereik van DN 80÷150 zijn alleen beschikbaar in PN 40. Het is echter mogelijk om 
PN 40 afsluiterhuizen op PN 25 leidingflenzen te monteren.
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 21 26
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 30 35
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 87 103
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 294 327
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 108 124
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 303 336
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 40 49
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 60 76
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 91 107
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 132 156
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 251 284
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 310 349
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 420 479
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 441 500
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 76 180 579 700 675 742

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Trim B

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

RINGTYPE - bouwlengte EN 558 basisserie 16 (metrisch) - 10 / 16
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

MONOFLENS - bouwlengte EN 558 basisserie 16 (metrisch) - 10 / 16
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

MONOFLENS - bouwlengte EN 558 basisserie 16 (metrisch) - 25
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Trim B

EN 1092-1 PN 25 - Trim B

MONOFLENS - bouwlengte EN 558 basisserie 16 (metrisch) - 40
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 - Trim C

Opmerking: diameters in het bereik van DN 80÷150 zijn alleen beschikbaar in PN 40. Het is echter mogelijk om 
PN 40 afsluiterhuizen op PN 25 leidingflenzen te monteren.

Zie de opmerkingen op pagina 20
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200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 32 41
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 53 69
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 86 102
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 111 135
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 165 198
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 227 266
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 325 384
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 77 180 579 700 496 563

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

Zie de opmerkingen op pagina 20

RINGTYPE - bouwlengte API 609 Categorie B (metrisch) - 10 / 16
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

RINGTYPE - bouwlengte API 609 Categorie B (metrisch) - 25
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

RINGTYPE - bouwlengte EN 558 basisserie 16 (metrisch) - 25
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 - Trim B

RINGTYPE - bouwlengte EN 558 basisserie 16 (metrisch) - 40
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 - Trim C

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Trim B

EN 1092-1 PN 25 - Trim B

Opmerking: diameters in het bereik van DN 80÷150 zijn alleen beschikbaar in PN 40. Het is echter mogelijk om 
PN 40 afsluiterhuizen op PN 25 leidingflenzen te monteren.

Opmerking: diameters in het bereik van DN 80÷150 zijn alleen beschikbaar in PN 40. Het is echter mogelijk om 
PN 40 afsluiterhuizen op PN 25 leidingflenzen te monteren.
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 11.0 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 13.0 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 16.0 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 18.0 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 16.0 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 12.7 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 14.5 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 15.5 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 17.5 180 579 700 503 570

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 11.0 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 10.5 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 9.5 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 10.5 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 11.5 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 13.0 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 14.5 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 15.0 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 17.5 138 456 600 283 322

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

BUTTWELD - einde aan einde EN 12982 basisserie 14 (metrisch) - 40
Type tand-
wielkast

A B C E L t * I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
AFMETINGEN EN GEWICHTEN / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

* Maximaal toegestane wanddikte.

BUTTWELD - einde aan einde EN 12982 basisserie 14 (metrisch) - 10 / 16 / 25
Type tand-
wielkast

A B C E L t * I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

RINGTYPE - bouwlengte API 609 Categorie B (metrisch) - 40
Type tand-
wielkast

A B C E L N I X ØV Afsluiter Totaal
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 - Trim C

EN 12516-1 PN 40 - Trim C

EN 12516 PN 10 / PN 16 / PN 25 - Trim B

Zie de opmerkingen op pagina 20
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VANESSA TRIPLE OFFSET-AFSLUITERS SERIE 30.000
CERTIFICERING

CERTIFICERINGSTABEL

Kwaliteitsbeheersysteem ISO 9001:2015
ISO 3834-2

Regionale productcertificering PED 2014/68/EU, Module H
AD 2000 Merkblatt HP0 - AD 2000 Merkblatt A4
CRN
TSG D7002:2006
CU TR

Milieubeheersysteem ISO 14001:2004
Gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem OHSAS 18001:2007
Product Lassen EN ISO 3834-2

Brandveiligheid API 607
Vluchtige emissie ISO 15848-1

EPA Methode 21
TÜV TA Luft / VDI 2440 

Prestatie SIL 3
Toepasselijke productnormen Ontwerp

Ontwerpnormen: API 609 en EN 593; ASME B16.34 en EN 12516
Normen voor flenzen: ASME B16.5; ASME B16.47; EN 1092-1; ISO 7005
Stuiklaseinden: ASME B16.25; EN 12627
Bouwlengte: ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609
Einde aan einde: ISO 5752; EN 12982
Testen API 598

EN 12266-1

OPMERKINGEN (VAN pagina 4 tot 19)
• De totale gewichten geven de som van de gewichten van afsluiter en handbediende overbrenging aan.
• Trim A: Δp max. 10 bar (145 psi)
 Trim B: Δp max. 25 bar (363 psi)
 Trim C: Δp max. 52 bar (754 psi)
 Trim D: Δp max. 110 bar (1595 psi)
 Trim E: Δp max. 160 bar (2320 psi) bij omgevingstemperatuur

• Voor wat betreft de bouwlengte van dubbelgeflensde korte afsluiters dient te worden opgemerkt dat ISO 5752 
BASISSERIE 13/14 overeenkomt met API 609 DUBBELGEFLENSD KORT, waar van toepassing.

• De doorsnedetekeningen en tabellen met afmetingen op dit gegevensblad hebben betrekking op afsluiters 
met overbrenging. Niet alle Vanessa-afsluiters zijn echter geschikt voor alle soorten kwartslagaandrijving 
(pneumatisch, hydraulisch, elektrisch enz.).

• De aanbevolen richting is met de afsluiteras horizontaal of schuin uit verticale stand.
• Voor bedrijfstemperaturen boven 200°C (392°F) wordt thermische isolatie van het huis aanbevolen.

© 2017, 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved 12/20. Het merk Vanessa is eigendom van een van de ondernemingen in de Emerson Automation Solutions-
bedrijfseenheid van Emerson Electric Co. The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. All other marks are the property of their 
prospective owners.

De inhoud van deze publicatie dient uitsluitend ter informatie, en hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om de nauwkeurigheid ervan te garanderen, kunnen er 
geen garanties, expliciet noch impliciet, uit ontleend worden met betrekking tot de producten of diensten die hierin beschreven worden en het gebruik of de toepassing 
daarvan. Alle verkopen zijn onderhevig aan onze voorwaarden en bepalingen, die op aanvraag verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor de ontwerpen of 
specificaties van dergelijke producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of verbeteren.

Emerson Electric Co. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor selectie, gebruik of onderhoud van producten. De koper is als enige verantwoordelijk voor een correcte 
keuze en correct gebruik en onderhoud van de producten van Emerson Electric Co.

Emerson.com/FinalControl


