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Com uma sede robusta integrada ao corpo da válvula e ângulos otimizados de assentamento, esta válvula é capaz 
de lidar com isolamento e controle de processo através de múltiplas funcionalidades.

DADOS TÉCNICOS

Tamanhos: DN 80 - 3000 
(NPS 3 - 120)

Classes de pressão: ASME de classe 150 a 
1500; EN de PN 10 a 
PN 250

Faixa de temperatura: de -60 °C a +450 °C 
(de -76 °F a +842 °F)

Padrões
Projeto:
 API 609, EN 593; ASME B16.34, EN 12516
Flange:
 ASME B16.5/ASME B16.47; EN 1092-1; ISO 7005
Face a face:
 ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609

APLICAÇÕES GERAIS

Adequada para lidar com a mais ampla 
variedade de fluidos nas indústrias de 
alimentos e bebidas, sistemas de distribuição 
de água, dessalinização, carvão, óleo e gás, 
petroquímica e de produtos químicos. Também 
para energia solar, geotérmica e hidráulica, 
combustíveis fósseis, aquecimento distrital, 
mineração, estaleiros e setores aeroespaciais.

Fluidos
As válvulas da Série 30.000 são adequadas 
para processos que contêm: Petróleo bruto; 
querosene de aviação; querosene; gasolina; 
gás ácido; ácido sulfídrico; gás natural; gás de 
síntese; dióxido de carbono; gás de queima; 
gás residual; etileno; etileno glicol; etilbenzeno; 
butadieno; estireno; hidrogênio; oxigênio; 
ácidos nítrico, acrílico, sulfúrico, clorídrico, 
fluorídrico e acético; peróxido de hidrogênio; 
alcoóis; amoníaco; aminas; cloro; cloreto de 
vinilo; vapor; vapor geotérmico; fluidos de 
transferência de calor; gases de combustão; 
gás de coqueria; água potável; água do mar; 
águas residuais.

Emerson.com/FinalControl

* As válvulas Vanessa de tripla excentricidade 
proporcionam hermeticidade com vazamento 
zero bidirecional (nenhum vazamento visível 
quando testada a alta pressão com água e a baixa 
pressão com ar, de acordo com a "Especificação de 
vazamento A" dos padrões ISO 5208 e EN 12266-1, 
e o requisito "Válvulas com sede resiliente" da 
API 598) por meio de uma rotação de 90 graus sem 
fricção e assentamento metal-metal com torque.

VCTDS-00012-BP 20/12

CARACTERÍSTICAS

• Construção robusta totalmente em metal e 
resistente ao fogo.

• As coberturas de Stellite® 21 das sedes 
proporcionam excelente durabilidade.

• O anel de vedação de metal resiliente 
assegura a perfeita distribuição da força de 
assentamento ao redor da circunferência da 
sede usinada com precisão.

• Anéis de vedação duplex e de grafite com 
múltiplas camadas facilmente substituíveis.

• Haste robusta em peça única projetada para 
transferir/manter o torque de forma eficiente.

• A junta de vedação de duas peças e a gaxeta 
de grafite minimizam o risco de emissões 
externas.

• Conexão da haste com o disco protegida com 
chave para máxima integridade da haste.

• Mancais reforçados suportam cargas de alta 
pressão e resistem ao desgaste.

• Os protetores de mancal de grafite trançado 
evitam a intrusão de sujeira, garantindo 
o torque constante de funcionamento e a 
operacionalidade da válvula.

• O tratamento de risco de extrusão das hastes 
interna e externa está em conformidade com 
as normas internacionais.

• O faceamento do flange garante a 
planaridade da arruela e da porca 
de aparafusamento, aumentando a 
confiabilidade e a segurança das articulações.

• As referências de disco aberto/fechado e 
o indicador de posição do disco externo 
simplificam os procedimentos de instalação/
remoção de acordo com a API 609.

• As gaxetas espiraladas, os anéis de junta e os 
anéis de vedação podem ser substituídos sem 
nenhuma ferramenta especial.

Desenhos e tabelas dimensionais publicados 
nesta folha de dados representam uma seleção de 
uma variedade muito mais ampla disponível. Para 
obter mais informações, entre em contato com o 
escritório de vendas da Emerson mais próximo 
ou registre-se na área de cliente da Vanessa 
em: http://www.vanessavalves.emerson.com/
client_area/
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VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
SELEÇÃO DE MATERIAL TÍPICO ASME

SELEÇÃO TÍPICA DE MATERIAL ASME - consulte o desenho em corte da configuração básica na página 3
Item Nota Descrição Corpo em aço carbono (gr. WCC) [1] Corpo em aço carbono (gr. LCC) [1] Corpo em aço inoxidável [2]

1 Corpo ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Revestimento de solda na sede Stellite® gr.21 Stellite® gr.21 Stellite® gr.21

2
⃞

Disco fundido ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Disco forjado ASTM A105 / ASTM A350 LF2 

(grau duplo)
ASTM A105 / ASTM A350 LF2 
(grau duplo)

ASTM A182 UNS S31600 / 
UNS S31603 (F316 / F316L)

Flange retentor ASTM A516 gr. 70 ASTM A516 gr. 70 ASTM A240 UNS S31600 / 
UNS S31603 (gr.316 / gr.316L)

Parafuso do flange retentor ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
4 Haste ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS) ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 

(Nitronic 50®)
5 ⃞ Bucha de gaxeta UNS S31600 / UNS S31603 

(AISI 316 / 316L)
UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

Porca do prisioneiro ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
Parafusos prisioneiros ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)

⃞ Flange de gaxeta UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

6 ⃞ Flange inferior ASTM A516 gr. 70 ou 
ASTM A216 WCC ou ASTM A105 / 
A350LF2

ASTM A516 gr. 70 ou 
ASTM A352 LCC ou ASTM 350 LF2

ASTM A240 / A182 UNS S31600 / 
UNS S31603 (AISI 316 / 316L) ou 
ASTM A351 CF8M / CF3M

Parafuso ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
7 Mancal axial UNS S31600 / UNS S31603 

(AISI 316 / 316L) face endurecida
UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) face endurecida

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) face endurecida

8 Mancal UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) face endurecida

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) face endurecida

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) face endurecida

Protetor do mancal Anel de grafite Anel de grafite Anel de grafite
S ⃝ Gaxeta Grafite Grafite Grafite

⃝ Gaxeta espiralada inferior UNS S31600 / UNS S31603 + grafite UNS S31600 / UNS S31603 + grafite UNS S31600 / UNS S31603 + grafite

⃝ ♦ Anel do selo
UNS S31803 (duplex) + grafite ou UNS S31803 (duplex) + grafite ou UNS S31803 (duplex) + grafite ou
UNS S17400 (17-4 PH) 
face endurecida

UNS S17400 (17-4 PH) 
face endurecida

UNS S20910 (Nitronic 50 ®) 
face endurecida

⃝ Gaxeta espiralada de anel de vedação UNS S31600 / UNS S31603 + grafite UNS S31600 / UNS S31603 + grafite UNS S31600 / UNS S31603 + grafite

OBSERVAÇÕES
1. ASTM A216 WCC tratada com calor (-46°C a + 426°C) pode ser usada sem restrições em um design de 

temperatura de -46°C.
A seleção do material da válvula de aço carbono (WCC e LCC) é compatível com os requisitos de NACE MR0103/
ISO 17945 e NACE MR0175/ISO 15156 para pressões parciais de H2S ≤ 10 kPa e valores de pH de 3,5

2. ASTM A351 CF3M/CF8M de material fundido é CERTIFICADO DE GRAU DUPLO. UNS 31600/UNS S31603 de 
material forjado e chapeado (AISI 316/ AISI 316L) é CERTIFICADO DE GRAU DUPLO.

A seleção do material da válvula de aço inoxidável (CF3M) é compatível com os requisitos de NACE MR103/
ISO 17945 e NACE MR0175/ISO 15156

⃞ Os materiais são selecionados exclusivamente por fábrica, dependendo do tamanho da válvula.
⃝ Peças de reposição sugeridas.
♦ Anéis de vedação sólidos em UNS S17400 (17-4 PH) ou UNS S20910 (Nitronic 50®) são fornecidos 

dependendo das aplicações e podem ser solicitados como opção. Para anéis de vedação sólidos classe 
ASME 900 e acima são componentes padrão.

As válvulas Vanessa de tripla excentricidade da Série 30.000 também são fabricadas em uma ampla gama de 
materiais de corpo de válvula, incluindo: ligas de aço de alta temperatura, por exemplo, WC6, WC9, C5, C12; 
aço inoxidável austenítico, por exemplo, CF8, CF3, CF8C, CF10; Duplex e Super Duplex; aço inoxidável CD3MN, 
CD3MWCuN, liga hiperligada de aço inoxidável austenítico, por exemplo, 6Mo (CN3MN) e Liga 20 (CN7M), várias 
ligas de níquel diferentes, incluindo Monel, Incoloy, Hastelloy, Inconel; bronze-alumínio-níquel e titânio.
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VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DESENHO EM CORTE DA CONFIGURAÇÃO BÁSICA

Parafusos prisioneiros

Porca do prisioneiro

Flange de gaxeta

Disco SWG

Parafuso do flange retentor

Anel do selo

Flange retentor

Haste

Disco

Mancal

Gaxeta

Corpo

Bucha de gaxeta

Mancal axial

Flange inferior

Flange inferior SWG

Parafuso

Estilos de corpo disponíveis:

Flange duplo Lug Wafer Solda de topo

Sede
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 203 53 204 160 32 37
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 229 53 204 160 48 53
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 267 53 204 160 66 71
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 292 69 278 300 98 107
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 330 84 289 300 135 147
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 356 97 356 600 179 195
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 381 97 356 600 230 246
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 406 118 379 600 303 327
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 432 138 447 700 366 399
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 457 138 447 700 448 481
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 508 138 456 600 647 686

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 4.50 2.13 8.00 6.25 66 77
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 5.50 2.13 8.00 6.25 121 132
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 6.00 2.75 11.00 11.75 198 218
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 6.50 3.25 11.38 11.75 275 301
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 7.00 3.75 14.00 23.50 363 398
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 7.50 3.75 14.00 23.50 440 475
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 8.50 4.63 14.88 23.50 572 625
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 8.75 5.38 17.63 27.50 693 766
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 9.00 5.38 17.63 27.50 869 942
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 10.50 5.38 18.00 23.50 1254 1340

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 8.00 2.13 8.00 6.25 70 81
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 9.00 2.13 8.00 6.25 106 117
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 10.50 2.13 8.00 6.25 145 156
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 11.50 2.75 11.00 11.75 216 235
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 13.00 3.25 11.38 11.75 297 323
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 14.00 3.75 14.00 23.50 394 429
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 15.00 3.75 14.00 23.50 506 541
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 16.00 4.63 14.88 23.50 667 719
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 17.00 5.38 17.63 27.50 805 878
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 18.00 5.38 17.63 27.50 986 1058
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 20.00 5.38 18.00 23.50 1423 1509

80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 267 138 456 600 570 609

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 150

FLANGE DUPLO CURTO - face a face ISO 5752 Série Básica 13 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

FLANGE DUPLO LONGO - face a face API 609 padrão longo - ASME B16.10 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 Classe 150 - Acabamento B

Consulte as notas na página 20.

FLANGE DUPLO CURTO - face a face ISO 5752 Série Básica 13 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

FLANGE DUPLO LONGO - face a face API 609 padrão longo - ASME B16.10 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

ASME B16.5 Classe 150 - Acabamento B
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 13 18
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 23 28
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 36 45
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 49 61
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 83 99
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 117 133
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 160 184
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 194 227
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 270 303
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 387 426

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 29 40
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 37 48
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 51 62
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 79 99
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 108 134
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 183 218
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 257 293
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 352 405
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 427 499
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 594 667
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 851 937

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 44 55
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 75 95
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 99 125
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 161 196
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 213 249
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 271 323
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 361 433
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 484 557
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 713 799

WAFER - face a face API 609 Classe 150 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 150

ASME B16.5 Classe 150 - Acabamento B

Consulte as notas na página 20.

LUG - face a face API 609 Classe 150 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - face a face API 609 Classe 150 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

WAFER - face a face API 609 Classe 150 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

ASME B16.5 Classe 150 - Acabamento B
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I
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E

X

C

L

t

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 80 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 60 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 40 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 40 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 40 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 40 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 40 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 40 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 40 138 456 600 283 322

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 42 53
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 59 70
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 8.25 3.150 2.13 8.00 6.25 70 81
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 9.00 2.362 2.75 11.00 11.75 92 112
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 9.88 1.575 3.25 11.38 11.75 123 150
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 10.63 1.575 3.75 14.00 23.50 180 216
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 11.38 1.575 3.75 14.00 23.50 238 273
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 12.25 1.575 4.63 14.88 23.50 279 332
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 13.00 1.575 5.38 17.63 27.50 317 389
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 13.75 1.575 5.38 17.63 27.50 431 504
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 15.38 1.575 5.38 18.00 23.50 623 708

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 150

ASME B16.34 Classe 150 - Acabamento B

SOLDA DE TOPO - ponta a ponta ISO 5752 Série Básica 14 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L t * I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

* Schedule máximo permitido dos tubos.

SOLDA DE TOPO - ponta a ponta ISO 5752 Série Básica 14 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L t * I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

Consulte as notas na página 20.

Tubo

Válvula
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 267 180 579 700 905 972

80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 282 53 204 160 40 45
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 305 53 204 160 57 62
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 403 69 278 300 102 111
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 419 97 356 600 145 161
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 457 97 356 600 223 239
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 502 118 379 600 301 325
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 762 138 447 700 414 447
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 838 138 456 600 585 624
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 914 180 487 600 767 826
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 991 180 487 600 897 956
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 1143 180 579 700 1355 1422

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 4.50 2.13 8.00 6.25 77 88
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 5.50 2.75 11.00 11.75 176 196
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 6.00 3.75 14.00 23.50 264 299
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 6.50 3.75 14.00 23.50 385 420
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 7.00 4.63 14.88 23.50 517 570
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 7.50 5.38 17.63 27.50 704 777
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 8.50 5.38 18.00 23.50 924 1010
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 8.75 7.13 19.13 23.50 1089 1219
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 9.00 7.13 19.13 23.50 1331 1461
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 10.50 7.13 22.75 27.50 1991 2138

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 11.13 2.13 8.00 6.25 88 99
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 12.00 2.13 8.00 6.25 125 136
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 15.88 2.75 11.00 11.75 224 244
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 16.50 3.75 14.00 23.50 319 354
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 18.00 3.75 14.00 23.50 491 526
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 19.75 4.63 14.88 23.50 662 715
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 30.00 5.38 17.63 27.50 911 983
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 33.00 5.38 18.00 23.50 1287 1373
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 36.00 7.13 19.13 23.50 1687 1817
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 39.00 7.13 19.13 23.50 1973 2103
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 45.00 7.13 22.75 27.50 2981 3128

FLANGE DUPLO LONGO - face a face API 609 padrão longo - ASME B16.10 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 300

ASME B16.5 Classe 300 - Acabamento C

Consulte as notas na página 20.

FLANGE DUPLO CURTO - face a face ISO 5752 Série Básica 13 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

FLANGE DUPLO CURTO - face a face ISO 5752 Série Básica 13 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

FLANGE DUPLO LONGO - face a face API 609 padrão longo - ASME B16.10 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

ASME B16.5 Classe 300 - Acabamento C
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 18 23
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 22 27
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 41 50
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 77 93
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 119 143
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 254 287
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 300 339
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 455 514
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 499 558
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 788 855

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 40 51
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 48 59
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 90 110
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 169 205
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 262 315
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 559 631
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 660 746
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 1001 1131
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 1098 1228
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1734 1881

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 64 84
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 110 145
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 165 200
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 361 433
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 502 587
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 627 757
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 755 884
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1129 1276

Consulte as notas na página 20.

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 300

ASME B16.5 Classe 300 - Acabamento C

WAFER - face a face API 609 Classe 300 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - face a face API 609 Classe 300 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - face a face API 609 Classe 300 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

WAFER - face a face API 609 Classe 300 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

ASME B16.5 Classe 300 - Acabamento C
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 80 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 80 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 80 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 80 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 60 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 40 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 40 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 40 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 40 180 579 700 503 570

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 46 57
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 66 77
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 8.25 3.150 2.75 11.00 11.75 75 95
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 9.00 3.150 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 9.88 3.150 3.75 14.00 23.50 163 198
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 10.63 3.150 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 11.38 2.362 5.38 17.63 27.50 370 442
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 12.25 1.575 5.38 18.00 23.50 431 517
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 13.00 1.575 7.13 19.13 23.50 689 818
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 13.75 1.575 7.13 19.13 23.50 781 911
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 15.38 1.575 7.13 22.75 27.50 1107 1254

SOLDA DE TOPO - ponta a ponta ISO 5752 Série Básica 14 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L t * I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34 Classe 300 - Acabamento C

* Schedule máximo permitido dos tubos.

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 300

SOLDA DE TOPO - ponta a ponta ISO 5752 Série Básica 14 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L t * I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

Consulte as notas na página 20.

Tubo

Válvula
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FT

L

BA

I

ØV

E

X

C

BA

I

ØV

E

X

C

FT

L

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 210 97 356 600 130 146
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 230 118 379 600 205 229
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 250 138 456 600 320 359
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 270 180 487 600 440 499
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 290 180 487 600 490 549
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 310 212 567 700 630 750
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 330 253 593 700 820 1025
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 350 292 747 700 1100 1455
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 390 292 747 700 1620 1975

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 559 97 356 600 165 181
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 660 118 379 600 265 289
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 787 138 456 600 456 495
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 838 180 487 600 596 655
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 889 180 487 600 706 765
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 991 212 567 700 982 1102
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 1092 253 593 700 1231 1436
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 1194 292 747 700 1669 2024
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 1397 292 747 700 2514 2869

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 8.25 3.75 14.00 23.50 286 321
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 9.00 4.63 14.88 23.50 451 504
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 9.88 5.38 18.00 23.50 704 790
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 10.63 7.13 19.13 23.50 968 1098
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 11.38 7.13 19.13 23.50 1078 1208
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 12.25 8.38 22.38 27.50 1386 1650
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 13.00 10.00 23.38 27.50 1804 2255
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 13.75 11.50 29.38 27.50 2420 3201
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 15.38 11.50 29.38 27.50 3564 4345

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 22 3.75 14.00 23.50 363 398
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 26 4.63 14.88 23.50 583 636
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 31 5.38 18.00 23.50 1003 1089
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 33 7.13 19.13 23.50 1311 1441
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 35 7.13 19.13 23.50 1553 1683
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 39 8.38 22.38 27.50 2160 2424
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 43 10.00 23.38 27.50 2708 3159
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 47 11.50 29.38 27.50 3672 4453
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 55 11.50 29.38 27.50 5531 6312

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 600

FLANGE DUPLO LONGO - face a face API 609 padrão longo - ASME B16.10 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 Classe 600 - Acabamento D

Consulte as notas na página 20.

FLANGE DUPLO CURTO - face a face ISO 5752 Série Básica 14 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

FLANGE DUPLO CURTO - face a face ISO 5752 Série Básica 14 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

FLANGE DUPLO LONGO - face a face API 609 padrão longo - ASME B16.10 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

ASME B16.5 Classe 600 - Acabamento D
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 59 75
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 105 129
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 196 235
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 220 279
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 283 342
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 340 460
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 470 675
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 510 865
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1015 1370

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 80 96
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 135 159
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 198 237
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 347 406
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 343 402
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 434 554
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 684 889
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 824 1179
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1414 1769

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 176 211
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 297 350
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 436 521
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 763 893
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 755 884
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 955 1219
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1505 1956
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1813 2594
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 3111 3892

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 130 165
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 231 284
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 431 517
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 484 614
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 623 752
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 748 1012
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1034 1485
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1122 1903
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 2233 3014

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 600

Consulte as notas na página 20.

ASME B16.5 Classe 600 - Acabamento D

WAFER - face a face API 609 Classe 600 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - face a face API 609 Classe 600 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - face a face API 609 Classe 600 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

WAFER - face a face API 609 Classe 600 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

ASME B16.5 Classe 600 - Acabamento D
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 210 80 97 356 600 71 87
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 230 100 118 379 600 110 134
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 250 100 138 456 600 162 201
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 270 100 180 487 600 215 274
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 290 100 180 487 600 243 302
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 310 80 212 567 700 425 545
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 330 80 253 593 700 512 717
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 350 80 292 747 700 600 955
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 390 80 292 747 700 848 1203

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 8.25 3.150 3.75 14.00 23.50 156 191
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 9.00 3.937 4.63 14.88 23.50 242 295
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 9.88 3.937 5.38 18.00 23.50 356 442
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 10.63 3.937 7.13 19.13 23.50 473 603
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 11.38 3.937 7.13 19.13 23.50 535 664
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 12.25 3.150 8.38 22.38 27.50 935 1199
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 13.00 3.150 10.00 23.38 27.50 1126 1577
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 13.75 3.150 11.50 29.38 27.50 1320 2101
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 15.38 3.150 11.50 29.38 27.50 1866 2647

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 600

SOLDA DE TOPO - ponta a ponta ISO 5752 Série Básica 14 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L t * I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34 Classe 600 - Acabamento D

SOLDA DE TOPO - ponta a ponta ISO 5752 Série Básica 14 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L t * I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

* Schedule máximo permitido dos tubos.

Consulte as notas na página 20.

Tubo

Válvula
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150 6 Q-2000S 505 226 455 405 55.6 225 97 356 600 180 196
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 63.5 275 138 447 700 295 328
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 69.9 325 180 487 600 460 519
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 79.4 375 180 579 700 630 697
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 85.8 425 253 593 700 810 1007
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 88.9 475 253 593 700 1025 1230
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 101.6 500 292 747 700 1290 1645
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 108.0 575 292 747 700 1795 2150
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 139.7 675 292 747 700 2995 3360

150 6 Q-2000S 505 226 455 405 105 52.5 97 356 600 115 131
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 140 70.0 138 447 700 260 293
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 155 77.5 180 487 600 327 386
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 178 89.0 180 579 700 490 557
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 229 114.0 253 593 700 670 867
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 241 117.0 253 593 700 888 1093
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 244 122.0 292 747 700 1053 1408
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 300 150.0 292 747 700 1441 1796
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 350 175.0 292 747 700 2238 2603

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 2.189 8.88 3.75 14.00 23.50 396 431
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 2.500 10.88 5.38 17.63 27.50 649 722
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 2.752 12.75 7.13 19.13 23.50 1012 1142
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 3.126 14.75 7.13 22.75 27.50 1386 1533
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 3.378 16.75 10.00 23.38 27.50 1782 2215
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 3.500 18.75 10.00 23.38 27.50 2255 2706
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 4.000 19.63 11.50 29.38 27.50 2838 3619
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 4.252 22.63 11.50 29.38 27.50 3949 4730
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 5.500 26.63 11.50 29.38 27.50 6589 7392

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 4.13 2.13 3.75 14.00 23.50 253 288
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 5.50 2.75 5.38 17.63 27.50 572 645
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 6.13 3.00 7.13 19.13 23.50 719 849
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 7.00 3.50 7.13 22.75 27.50 1078 1225
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 9.00 4.50 10.00 23.38 27.50 1474 1907
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 9.50 4.63 10.00 23.38 27.50 1954 2405
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 9.63 4.75 11.50 29.38 27.50 2317 3098
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 11.81 5.88 11.50 29.38 27.50 3170 3951
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 13.75 6.88 11.50 29.38 27.50 4924 5727

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / ASME CLASSE 900

LUG - face a face padrão Vanessa (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 Classe 900 - Acabamento E

FLANGE DUPLO CURTO - face a face ISO 5752 Série Básica 8 (unidades métricas)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

FLANGE DUPLO CURTO - face a face ISO 5752 Série Básica 8 (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

LUG - face a face padrão Vanessa (unidades imperiais)
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
NPS DN pol pol pol pol pol pol pol pol pol lb lb

Consulte as notas na página 20.

ASME B16.5 Classe 900 - Acabamento E
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VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
SELEÇÃO DE MATERIAL TÍPICO EN

SELEÇÃO TÍPICA DE MATERIAL EN - consulte o desenho em corte da configuração básica na página 17
Item Nota Descrição Corpo em aço carbono [1] Corpo em aço inoxidável [2]

1 Corpo EN 10213 1.0619 EN 10213 1.4408
Revestimento de solda na sede Stellite® gr.21 Stellite® gr.21

2
⃞

Disco fundido EN 10213 1.0619 EN 10213 1.4408
Disco forjado EN 10222-2 P280GH 1.0426 EN 10222-5 1.4401
Flange retentor ASTM A516 gr. 70 (1.0425) ASTM A240 gr.316 (1.4404)
Parafuso do flange retentor ISO 3506 A4 ISO 3506 A4 

4 Haste ASTM A479 UNS S41000 (1.4006) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 (Nitronic 50®)
5 ⃞ Bucha de gaxeta ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)

Porca do prisioneiro ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
Parafusos prisioneiros ISO 3506 A4 ISO 3506 A4

⃞ Flange de gaxeta ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)
6 ⃞ Flange inferior EN 10213 1.0619 ou EN 10028-2 1.0425 ou 

ASTM A516 gr. 70
ASTM A240 gr. 316 ou ASTM A182 F316 (1.4404) ou 
EN 10213 1.4408

Parafuso ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
7 Mancal axial UNS S31600 (1.4401) face endurecida UNS S31600 (1.4404) face endurecida
8 Mancal UNS S31600 (1.4401) face endurecida UNS S31600 (1.4404) face endurecida

Protetor do mancal Anel de grafite Anel de grafite
S ⃝ Gaxeta Grafite Grafite

⃝ Gaxeta espiralada inferior UNS S31600 (1.4401) + grafite UNS S31600 (1.4404) + grafite

⃝ ♦ Anel do selo
UNS S31803 (1.4462) (duplex) + grafite ou UNS S31803 (1.4462) + grafite ou
UNS S17400 (1.4542) (17-4 PH) face endurecida UNS S20910 (1.3964) face endurecida

⃝ Gaxeta espiralada de anel de vedação UNS S31600 (1.4401) + grafite UNS S31600 (1.4404) + grafite

OBSERVAÇÕES
1. EN 10213 1.0619 tratada com calor (-46°C a +426°C) pode ser usada sem restrições de -46°C a +450°C.
A seleção do material da válvula de aço carbono (1.0619) é compatível com os requisitos de NACE MR0103/
ISO 17945 e NACE MR0175/ISO 15156 para pressões parciais de H2S ≤ 10 kPa e valores de pH de 3,5

2. A seleção do material da válvula de aço inoxidável (1.4408) é compatível com os requisitos de NACE MR103/
ISO 17945 e NACE MR0175/ISO 15156

⃞ Os materiais são selecionados exclusivamente por fábrica, dependendo do tamanho da válvula.
⃝ Peças de reposição sugeridas.
♦ Anéis de vedação sólidos em UNS S17400 (1.4542) (17-4 PH) ou UNS S20910 (1.3964) são fornecidos 

dependendo das aplicações e podem ser solicitados como opção. 

As válvulas de tripla excentricidade Vanessa Série 30.000 também são fabricadas em uma ampla gama de 
materiais de corpo de válvula, incluindo: aço carbono e aço carbono de baixa temperatura, por exemplo, 
GP280GH, G20Mo5, G17CrMo5-5; G17CrMo9-10; aço de liga de alta temperatura, por exemplo, 1,5419, 1,7357, 
1,7379; aço inoxidável austenítico, por exemplo, 1.4309, 1.4308, 1.4552, 1.4409, 1.4458.
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Estilos de corpo disponíveis:

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DESENHO EM CORTE DA CONFIGURAÇÃO BÁSICA

Parafusos prisioneiros

Porca do prisioneiro

Flange de gaxeta

Bucha de gaxeta

Gaxeta

Corpo

Haste

Disco

Flange retentor

Parafuso do flange retentor

Anel do selo

Disco SWG

Mancal

Mancal axial

Flange inferior SWG

Flange inferior

Parafuso

Sede

Flange duplo Lug Wafer Solda de topo
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 570 609

80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 330 363
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 700 739

200 8 Q-800S 476 214 428 385 30 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 32 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 34 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 38 190 97 356 600 228 244
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 40 216 118 379 600 283 307
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 46 222 138 447 700 350 383
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58 267 138 456 600 700 739

80 3 Q-400S 335 125 294 260 28.5 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 32.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 37.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 41.5 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 47.5 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 51.0 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 54.0 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 57.0 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 60.0 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 64.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 72.0 267 180 579 700 905 972

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

EN 1092-1 PN 10 - Acabamento B

Consulte as notas na página 20.

FLANGE DUPLO CURTO - face a face série EN 558 básica 13 (unidades métricas) - 10
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

FLANGE DUPLO CURTO - face a face série EN 558 básica 13 (unidades métricas) - 16
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 16 - Acabamento B

FLANGE DUPLO CURTO - face a face série EN 558 básica 13 (unidades métricas) - 25 
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 - Acabamento B

EN 1092-1 PN 40 - Acabamento CFLANGE DUPLO CURTO - face a face EN 558 Série Básica 13 (unidades métricas) - 40
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E FT L I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

Nota: Diâmetros que variam de DN 80 a 150 estão disponíveis apenas em PN 40. No entanto, os corpos de 
válvula PN 40 podem ser montados em flanges de tubo PN 25.
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 21 26
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 30 35
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 87 103
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 294 327
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 108 124
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 303 336
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 40 49
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 60 76
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 91 107
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 132 156
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 251 284
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 310 349
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 420 479
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 441 500
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 76 180 579 700 675 742

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Acabamento B

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

WAFER - face a face série EN 558 básica 16 (unidades métricas) - 10 / 16
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - face a face série EN 558 básica 16 (unidades métricas) - 10 / 16
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - face a face série EN 558 básica 16 (unidades métricas) - 25
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Acabamento B

EN 1092-1 PN 25 - Acabamento B

LUG - face a face série EN 558 básica 16 (unidades métricas) - 40
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 - Acabamento C

Nota: Diâmetros que variam de DN 80 a 150 estão disponíveis apenas em PN 40. No entanto, os corpos de 
válvula PN 40 podem ser montados em flanges de tubo PN 25.

Consulte as notas na página 20.
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200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 32 41
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 53 69
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 86 102
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 111 135
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 165 198
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 227 266
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 325 384
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 77 180 579 700 496 563

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

Consulte as notas na página 20.

WAFER - face a face API 609 Categoria B (unidades métricas) - 10 / 16
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

WAFER - face a face API 609 Categoria B (unidades métricas) - 25
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

WAFER - face a face série EN 558 básica 16 (unidades métricas) - 25
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 - Acabamento B

WAFER - face a face série EN 558 básica 16 (unidades métricas) - 40
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 - Acabamento C

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Acabamento B

EN 1092-1 PN 25 - Acabamento B

Nota: Diâmetros que variam de DN 80 a 150 estão disponíveis apenas em PN 40. No entanto, os corpos de 
válvula PN 40 podem ser montados em flanges de tubo PN 25.

Nota: Diâmetros que variam de DN 80 a 150 estão disponíveis apenas em PN 40. No entanto, os corpos de 
válvula PN 40 podem ser montados em flanges de tubo PN 25.
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 11.0 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 13.0 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 16.0 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 18.0 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 16.0 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 12.7 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 14.5 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 15.5 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 17.5 180 579 700 503 570

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 11.0 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 10.5 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 9.5 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 10.5 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 11.5 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 13.0 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 14.5 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 15.0 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 17.5 138 456 600 283 322

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

SOLDA DE TOPO - ponta a ponta série EN 12982 básica 14 (unidades métricas) - 40
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L t * I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 12516-1 PN 40 - Acabamento C

VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
DIMENSÕES E PESOS / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

* Schedule máximo permitido dos tubos.

SOLDA DE TOPO - ponta a ponta série EN 12982 básica 14 (unidades métricas) - 10 / 16 / 25
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L t * I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

WAFER - face a face API 609 Categoria B (unidades métricas) - 40
Tipo caixa de 
engrenagem

A B C E L N I X ØV Válvula Total
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 12516 PN 10 / PN 16 / PN 25 - Acabamento B

EN 1092-1 PN 40 - Acabamento C

Consulte as notas na página 20.

Tubo

Válvula

Válvula

Tubo
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VANESSA VÁLVULAS DE TRIPLA EXCENTRICIDADE DA SÉRIE 30.000
CERTIFICAÇÃO

TABELA DE CERTIFICAÇÕES

Sistema de gestão de qualidade ISO 9001:2015
ISO 3834-2

Certificação regional do produto PED 2014/68/EU, Módulo H
AD 2000 Merkblatt HP0 - AD 2000 Merkblatt A4
CRN
TSG D7002:2006
CU TR

Sistema de gestão ambiental ISO 14001:2004
Sistema de gestão de saúde e segurança OHSAS 18001:2007
Produto Soldagem EN ISO 3834-2

Segurança contra incêndio API 607
Emissão fugitiva ISO 15848-1

EPA Método 21
TÜV TA Luft / VDI 2440 

Desempenho Nível de integridade de segurança 3 (SIL 3)
Padrões aplicáveis de produto Projeto

Padrões de projeto: API 609 e EN 593; ASME B16.34 e EN 12516
Padrões de flange: ASME B16.5; ASME B16.47; EN 1092-1; ISO 7005
Pontas de solda de topo: ASME B16.25; EN 12627
Face a face: ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609
Ponta a ponta: ISO 5752; EN 12982
Testes operacionais API 598

EN 12266-1

NOTAS (relevantes da página 4 à 19)
• Os pesos totais indicam a soma dos pesos da válvula e da engrenagem manual.
• Acabamento A: Δp máx. 10 bar (145 psi) 
 Acabamento B: Δp máx. 25 bar (363 psi)
 Acabamento C: Δp máx. 52 bar (754 psi)
 Acabamento D: Δp máx. 110 bar (1595 psi) 
 Acabamento E: Δp máx. 160 bar (2320 psi) na temperatura ambiente

• Com referência à face a face de válvulas de flange duplo curto, SÉRIE BÁSICA 13/14 ISO 5752 corresponde a 
FLANGE DUPLO CURTO API 609, quando aplicável.

• Os desenhos em corte e as tabelas dimensionais nesta folha de dados referem-se a válvulas com 
engrenagens. No entanto, as válvulas Vanessa são adequadas para operação com todos os tipos de atuadores 
de quarto de volta (pneumáticos, hidráulicos, elétricos etc.).

• A orientação sugerida é com a haste da válvula na horizontal ou inclinada a partir da vertical.
• Para temperaturas operacionais acima de 200 °C (392°F), recomenda-se o isolamento térmico do corpo 

da válvula.


