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Grazie a una robusta sede integrale al corpo e ad angoli di insediamento ottimizzati, questa valvola è in grado di 
gestire servizi di isolamento e controllo di processo attraverso un'ampia gamma di funzionalità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: DN 80 - 3000 (NPS 3 - 120)
Pressione: ASME classe 150 - 1500; 

EN PN 10 - 250
Temperatura: Da -60 °C a +450 °C 

(da -76 °F a +842 °F)

Norme
Design:
 API 609, EN 593; ASME B16.34, EN 12516
Flangia:
 ASME B16.5/ASME B16.47; EN 1092-1; 

ISO 7005
Scartamento:
 ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609

APPLICAZIONI GENERALI

Ideali per la gestione di una vastissima gamma 
di fluidi nei settori oil & gas, petrolchimico, 
chimico e di estrazione del carbone, impianti 
di dissalazione e per il trattamento dell'acqua, 
settore alimentare e delle bevande. Anche idonee 
per le centrali solari, geotermiche e idroelettriche, 
combustibili fossili, teleriscaldamento, industria 
mineraria, navale e aerospaziale.

Fluidi
Le valvole Serie 30.000 sono idonee per 
processi contenenti:
Petrolio greggio; carburante per aviogetti; 
cherosene; benzina; gas acido; gas naturale; 
gas di sintesi; biossido di carbonio; gas di 
torcia; gas di coda; etilene; glicole etilenico; 
etilbenzene; butadiene; stirene; idrogeno; 
ossigeno; acido nitrico, acrilico, solforico, 
cloridrico, fluoridrico, acetico; perossido di 
idrogeno; alcol; ammoniaca; ammine; cloro; 
cloruro di vinile; vapore; vapore geotermico; 
fluidi refrigeranti; gas di combustione; gas 
di cokeria; acqua potabile; acqua marina; 
acque reflue.
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* Le valvole triplo eccentriche Vanessa offrono una 
tenuta a prestazioni bidirezionali a perdita zero 
(nessuna perdita visibile durante il collaudo prima 
ad alta pressione con acqua e poi a bassa pressione 
con aria secondo la 'Velocità di perdita A’ delle 
norme ISO 5208 e EN 12266-1, e il requisito delle 
'Valvole a sede resiliente' delle API 598) per mezzo 
di una capacità di rotazione di 90 gradi senza attrito 
e di una sede metallo su metallo.
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CARATTERISTICHE

• Costruzione interamente metallica, robusta e 
resistente al fuoco.

• Rivestimenti della sede in Stellite® grado 21 
per una straordinaria resistenza all'usura.

• Anello di tenuta metallico resiliente per 
una perfetta distribuzione della forza di 
insediamento lungo la circonferenza della 
sede, lavorata ad alta precisione.

• Anelli di tenuta multistrato in duplex e grafite 
facilmente sostituibili.

• Albero robusto in un unico pezzo, progettato 
per un trasferimento/mantenimento ottimale 
della coppia.

• Premistoppa in due pezzi e packing in grafite 
per ridurre al minimo i rischi di emissioni 
pericolose verso l'esterno.

• Connessione sagomata tra albero e disco a 
garanzia della massima integrità dell'albero.

• Boccole robuste per servizi gravosi, in grado 
di sopportare carichi elevati di pressione e 
usura.

• Protettori boccole in grafite intrecciata 
per prevenire la penetrazione di sporco, a 
garanzia di una coppia di manovra costante e 
della massima operatività della valvola.

• Dispositivi anti-espulsione dell'albero 
interni ed esterni in accordo alle norme 
internazionali.

• La lavorazione della superficie delle flange 
garantisce la massima planarità di prigionieri, 
dadi e rondelle, per un'affidabilità e una 
sicurezza dei giunti ottimizzata.

• I riferimenti di apertura e chiusura integrati 
sull'albero e l'indicatore di posizione del 
disco esterno semplificano le procedure di 
installazione/rimozione in accordo ad API 609.

• Guarnizioni a spirale, anelli di tenuta e anelli 
del packing sostituibili senza l'ausilio di 
attrezzi speciali.

I disegni e le tabelle dimensionali di questa 
scheda tecnica rappresentano solo alcuni 
esempi dell'ampia gamma di prodotti 
disponibile. Per ulteriori informazioni, 
contattare l'ufficio commerciale Emerson più 
vicino o registrarsi nell'area clienti Vanessa 
su: http://www.vanessavalves.emerson.com/
client_area/
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VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
MATERIALI TIPICI ASME

MATERIALI TIPICI ASME - fare riferimento al disegno in sezione della configurazione base a pagina 3
N. Nota Descrizione Corpo in acciaio al carbonio (gr. WCC) [1] Corpo in acciaio al carbonio (gr. LCC) [1] Corpo in acciaio inossidabile [2]

1 Corpo ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Saldatura superficiale sulla sede Stellite® gr.21 Stellite® gr.21 Stellite® gr.21

2
⃞

Disco fuso ASTM A216 WCC ASTM A352 LCC ASTM A351 CF3M / CF8M
Disco forgiato ASTM A105 / ASTM A350 LF2 (dual grade) ASTM A105 / ASTM A350 LF2 (dual grade) ASTM A182 UNS S31600 / 

UNS S31603 (F316 / F316L)
Flangia di tenuta ASTM A516 gr. 70 ASTM A516 gr. 70 ASTM A240 UNS S31600 / 

UNS S31603 (gr.316 / gr.316L)
Vite per flangia di tenuta ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)

4 Albero ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS) ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 
(Nitronic 50 ®)

5 ⃞ Bussola premistoppa UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

Dado prigioniero ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
Prigionieri ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)

⃞ Flangia packing UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L)

6 ⃞ Flangia di fondo ASTM A516 gr. 70 o ASTM A216 WCC o 
ASTM A105 / A350LF2

ASTM A516 gr. 70 o ASTM A352 LCC o 
ASTM 350 LF2

ASTM A240 / A182 UNS S31600 / 
UNS S31603 (AISI 316 / 316L) o 
ASTM A351 CF8M / CF3M

Vite ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4) ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
7 Reggispinta UNS S31600 / UNS S31603 

(AISI 316 / 316L) indurito
UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) indurito

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) indurito

8 Cuscinetto UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) indurito

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) indurito

UNS S31600 / UNS S31603 
(AISI 316 / 316L) indurito

Protettore cuscinetto Anello in grafite Anello in grafite Anello in grafite
S ⃝ Packing Grafite Grafite Grafite

⃝ Guarnizione a spirale di fondo UNS S31600 / UNS S31603 + grafite UNS S31600 / UNS S31603 + grafite UNS S31600 / UNS S31603 + grafite

⃝ ♦ Anello di tenuta
UNS S31803 (duplex) + grafite o UNS S31803 (duplex) + grafite o UNS S31803 (duplex) + grafite o
UNS S17400 (17-4 PH) indurito UNS S17400 (17-4 PH) indurito UNS S20910 (Nitronic 50 ®) indurito

⃝
Guarnizione a spirale anello di 
tenuta

UNS S31600 / UNS S31603 + grafite UNS S31600 / UNS S31603 + grafite UNS S31600 / UNS S31603 + grafite

NOTE
1. Il materiale ASTM A216 WCC trattato a caldo (da -46°C a +426°C) può essere usato senza limitazioni da una 

temperatura di progetto di -46°C.
L'acciaio al carbonio (WCC e LCC) usato come materiale per la valvola è conforme ai requisiti delle norme 
NACE MR0103/ISO 17945 e NACE MR0175 / ISO 15156 per pressioni parziali H2S ≤ 10 kPa e valori di pH di 3.5

2. Materiale fuso ASTM A351 CF3M/CF8M con CERTIFICAZIONE DUAL GRADE. Materiale forgiato e materiale 
della piastra UNS 31600/UNS S31603 (AISI 316/ AISI 316L) con CERTIFICAZIONE DUAL GRADE.

L'acciaio inossidabile (CF3M) usato come materiale per la valvola è conforme ai requisiti delle norme 
NACE MR103 / ISO 17945 e NACE MR0175 / ISO 15156

⃞ I materiali sono selezionati esclusivamente dalla fabbrica in base alle dimensioni della valvola.
⃝ Parti di ricambio consigliate.
♦ Gli anelli di tenuta pieni in UNS S17400 (17-4 PH) o UNS S20910 (Nitronic 50®) sono forniti in base al tipo di 

applicazione e possono essere richiesti come opzione. Per ASME classe 900 e superiore, gli anelli di tenuta 
pieni sono componenti standard.

I corpi delle valvole triplo eccentriche Vanessa Serie 30.000 sono prodotti in un'ampia varietà di materiali, tra 
cui: acciaio legato per alte temperature, es. WC6, WC9, C5, C12; acciaio inox austenitico, es CF8, CF3, CF8C, 
CF10; acciaio inox duplex e super duplex, es. CD3MN, CD3MWCuN; acciaio inox legato austenitico per alte 
temperature, es. 6Mo (CN3MN) e Alloy 20 (CN7M), molte leghe di nichel differenti, tra cui Monel, Incoloy, 
Hastelloy, Inconel; nichel allumino bronzo e titanio.
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VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DISEGNO IN SEZIONE CONFIGURAZIONE DI BASE

Prigioniero

Dado prigioniero

Flangia packing

Disco SWG

Vite per flangia di tenuta

Anello di tenuta

Flangia di tenuta

Albero

Disco

Cuscinetto

Packing

Corpo

Bussola premistoppa

Reggispinta 

Flangia di fondo

Flangia di fondo SWG

Vite

Stili di corpo disponibili:

Doppio flangiata Lug Wafer Buttweld

Sede
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 203 53 204 160 32 37
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 229 53 204 160 48 53
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 267 53 204 160 66 71
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 292 69 278 300 98 107
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 330 84 289 300 135 147
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 356 97 356 600 179 195
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 381 97 356 600 230 246
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 406 118 379 600 303 327
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 432 138 447 700 366 399
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 457 138 447 700 448 481
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 508 138 456 600 647 686

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 4.50 2.13 8.00 6.25 66 77
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 5.50 2.13 8.00 6.25 121 132
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 6.00 2.75 11.00 11.75 198 218
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 6.50 3.25 11.38 11.75 275 301
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 7.00 3.75 14.00 23.50 363 398
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 7.50 3.75 14.00 23.50 440 475
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 8.50 4.63 14.88 23.50 572 625
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 8.75 5.38 17.63 27.50 693 766
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 9.00 5.38 17.63 27.50 869 942
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 10.50 5.38 18.00 23.50 1254 1340

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 0.878 8.00 2.13 8.00 6.25 70 81
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 0.878 9.00 2.13 8.00 6.25 106 117
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 0.941 10.50 2.13 8.00 6.25 145 156
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 1.063 11.50 2.75 11.00 11.75 216 235
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 1.126 13.00 3.25 11.38 11.75 297 323
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 1.189 14.00 3.75 14.00 23.50 394 429
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 1.315 15.00 3.75 14.00 23.50 506 541
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 1.378 16.00 4.63 14.88 23.50 667 719
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 1.500 17.00 5.38 17.63 27.50 805 878
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 1.626 18.00 5.38 17.63 27.50 986 1058
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 1.815 20.00 5.38 18.00 23.50 1423 1509

80 3 Q-400S 335 125 294 260 22.3 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 22.3 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 23.9 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 27.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 28.6 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 30.2 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 33.4 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 35.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 38.1 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 41.3 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 46.1 267 138 456 600 570 609

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 150

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento ISO 5752 Serie base 13 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DOPPIA FLANGIA LUNGA - Scartamento API 609 VERSIONE lunga - ASME B16.10 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 Classe 150 - Trim B 

Vedere le note a pag. 20

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento ISO 5752 Serie base 13 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

DOPPIA FLANGIA LUNGA - Scartamento API 609 versione lunga - ASME B16.10 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

ASME B16.5 Classe 150 - Trim B 
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 13 18
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 23 28
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 36 45
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 49 61
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 83 99
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 117 133
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 160 184
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 194 227
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 270 303
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 387 426

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 29 40
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 37 48
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 51 62
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 79 99
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 108 134
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 183 218
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 257 293
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 352 405
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 427 499
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 594 667
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 851 937

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 2.25 1.00 2.13 8.00 6.25 44 55
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 2.50 1.13 2.75 11.00 11.75 75 95
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 2.81 1.25 3.25 11.38 11.75 99 125
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 3.19 1.50 3.75 14.00 23.50 161 196
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 3.63 1.75 3.75 14.00 23.50 213 249
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 4.00 1.88 4.63 14.88 23.50 271 323
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 4.50 2.13 5.38 17.63 27.50 361 433
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 5.00 2.50 5.38 17.63 27.50 484 557
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 6.06 3.13 5.38 18.00 23.50 713 799

WAFER - Scartamento API 609 Classe 150 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 150

ASME B16.5 Classe 150 - Trim B 

Vedere le note a pag. 20

LUG - Scartamento API 609 Classe 150 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - Scartamento API 609 Classe 150 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

WAFER - Scartamento API 609 Classe 150 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

ASME B16.5 Classe 150 - Trim B 
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 80 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 60 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 40 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 40 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 40 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 40 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 40 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 40 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 40 138 456 600 283 322

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 42 53
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 59 70
6 150 Q-400S 16.00 6.50 14.50 13.00 8.25 3.150 2.13 8.00 6.25 70 81
8 200 Q-800S 18.75 8.50 17.00 15.25 9.00 2.362 2.75 11.00 11.75 92 112
10 250 Q-1500S 20.75 9.75 18.75 16.75 9.88 1.575 3.25 11.38 11.75 123 150
12 300 Q-2000S 23.25 11.50 21.25 19.50 10.63 1.575 3.75 14.00 23.50 180 216
14 350 Q-2000S 24.75 12.50 22.75 20.75 11.38 1.575 3.75 14.00 23.50 238 273
16 400 Q-3000S 26.25 14.00 23.50 21.50 12.25 1.575 4.63 14.88 23.50 279 332
18 450 Q-4000S 28.00 15.25 25.00 23.00 13.00 1.575 5.38 17.63 27.50 317 389
20 500 Q-4000S 30.25 16.25 27.50 25.25 13.75 1.575 5.38 17.63 27.50 431 504
24 600 Q-6500S 33.50 19.25 29.50 27.25 15.38 1.575 5.38 18.00 23.50 623 708

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 150

ASME B16.34 Classe 150 - Trim B 

BUTT-WELD - Scartamento ISO 5752 Serie base 14 (metrico)
Tipo 
Riduttore

A B C E L t * I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

* Schedula massima della tubazione.

BUTT-WELD - Scartamento ISO 5752 Serie base 14 (imperiale)
Tipo 
Riduttore

A B C E L t * I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

Vedere le note a pag. 20

Tubo

Valvola
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 267 180 579 700 905 972

80 3 Q-400S 335 125 294 260 27.0 282 53 204 160 40 45
100 4 Q-400S 365 141 324 290 30.2 305 53 204 160 57 62
150 6 Q-800S 441 189 393 350 35.0 403 69 278 300 102 111
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 39.7 419 97 356 600 145 161
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 46.1 457 97 356 600 223 239
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 49.3 502 118 379 600 301 325
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 52.4 762 138 447 700 414 447
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 55.6 838 138 456 600 585 624
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 58.8 914 180 487 600 767 826
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 62.0 991 180 487 600 897 956
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 68.3 1143 180 579 700 1355 1422

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 4.50 2.13 8.00 6.25 77 88
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 5.00 2.13 8.00 6.25 99 110
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 5.50 2.75 11.00 11.75 176 196
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 6.00 3.75 14.00 23.50 264 299
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 6.50 3.75 14.00 23.50 385 420
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 7.00 4.63 14.88 23.50 517 570
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 7.50 5.38 17.63 27.50 704 777
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 8.50 5.38 18.00 23.50 924 1010
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 8.75 7.13 19.13 23.50 1089 1219
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 9.00 7.13 19.13 23.50 1331 1461
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 10.50 7.13 22.75 27.50 1991 2138

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.063 11.13 2.13 8.00 6.25 88 99
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 1.189 12.00 2.13 8.00 6.25 125 136
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 1.378 15.88 2.75 11.00 11.75 224 244
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 1.563 16.50 3.75 14.00 23.50 319 354
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 1.815 18.00 3.75 14.00 23.50 491 526
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 1.941 19.75 4.63 14.88 23.50 662 715
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 2.063 30.00 5.38 17.63 27.50 911 983
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 2.189 33.00 5.38 18.00 23.50 1287 1373
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 2.315 36.00 7.13 19.13 23.50 1687 1817
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 2.441 39.00 7.13 19.13 23.50 1973 2103
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 2.689 45.00 7.13 22.75 27.50 2981 3128

DOPPIA FLANGIA LUNGA - Scartamento API 609 versione lunga - ASME B16.10 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 300

ASME B16.5 Classe 300 - Trim C 

Vedere le note a pag. 20

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento ISO 5752 Serie base 13 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento ISO 5752 Serie base 13 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

DOPPIA FLANGIA LUNGA - Scartamento API 609 versione lunga - ASME B16.10 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

ASME B16.5 Classe 300 - Trim C 
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 18 23
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 22 27
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 41 50
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 77 93
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 119 143
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 254 287
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 300 339
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 455 514
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 499 558
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 788 855

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 40 51
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 48 59
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 90 110
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 169 205
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 262 315
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 559 631
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 660 746
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 1001 1131
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 1098 1228
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1734 1881

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 1.88 0.75 2.13 8.00 6.25 31 42
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 2.13 1.00 2.13 8.00 6.25 33 44
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 2.31 1.00 2.75 11.00 11.75 64 84
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 2.88 1.25 3.75 14.00 23.50 110 145
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 3.25 1.50 3.75 14.00 23.50 165 200
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 3.63 1.50 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 4.63 2.38 5.38 17.63 27.50 361 433
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 5.25 2.50 5.38 18.00 23.50 502 587
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 5.88 2.88 7.13 19.13 23.50 627 757
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 6.25 2.88 7.13 19.13 23.50 755 884
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 7.13 3.25 7.13 22.75 27.50 1129 1276

Vedere le note a pag. 20

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 300

ASME B16.5 Classe 300 - Trim C 

WAFER - Scartamento API 609 Classe 300 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - Scartamento API 609 Classe 300 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - Scartamento API 609 Classe 300 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

WAFER - Scartamento API 609 Classe 300 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

ASME B16.5 Classe 300 - Trim C 
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 80 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 80 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 80 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 80 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 80 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 80 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 60 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 40 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 40 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 40 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 40 180 579 700 503 570

3 80 Q-400S 13.25 5.00 11.75 10.25 7.13 3.150 2.13 8.00 6.25 46 57
4 100 Q-400S 14.50 5.75 13.00 11.50 7.50 3.150 2.13 8.00 6.25 66 77
6 150 Q-800S 17.50 7.50 15.50 14.00 8.25 3.150 2.75 11.00 11.75 75 95
8 200 Q-2000S 20.50 9.50 18.50 16.50 9.00 3.150 3.75 14.00 23.50 123 158
10 250 Q-2000S 22.00 10.75 20.00 18.00 9.88 3.150 3.75 14.00 23.50 163 198
12 300 Q-3000S 24.00 12.25 21.25 19.50 10.63 3.150 4.63 14.88 23.50 240 293
14 350 Q-4000S 26.50 13.25 23.75 21.50 11.38 2.362 5.38 17.63 27.50 370 442
16 400 Q-6500S 29.00 15.50 25.00 22.75 12.25 1.575 5.38 18.00 23.50 431 517
18 450 Q-12000S 32.50 16.75 28.50 26.00 13.00 1.575 7.13 19.13 23.50 689 818
20 500 Q-12000S 34.00 18.25 30.25 27.75 13.75 1.575 7.13 19.13 23.50 781 911
24 600 Q-16000S 38.00 21.00 33.50 31.00 15.38 1.575 7.13 22.75 27.50 1107 1254

BUTT-WELD - Scartamento ISO 5752 Serie base 14 (metrico)
Tipo 
Riduttore

A B C E L t * I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34 Classe 300 - Trim C

* Schedula massima della tubazione.

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 300

BUTT-WELD - Scartamento ISO 5752 Serie base 14 (imperiale)
Tipo 
Riduttore

A B C E L t * I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

Vedere le note a pag. 20

Tubo

Valvola
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FT

L

BA

I

ØV

E

X

C

BA

I

ØV

E

X

C

FT

L

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 210 97 356 600 130 146
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 230 118 379 600 205 229
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 250 138 456 600 320 359
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 270 180 487 600 440 499
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 290 180 487 600 490 549
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 310 212 567 700 630 750
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 330 253 593 700 820 1025
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 350 292 747 700 1100 1455
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 390 292 747 700 1620 1975

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 47.7 559 97 356 600 165 181
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 55.6 660 118 379 600 265 289
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 63.5 787 138 456 600 456 495
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 66.7 838 180 487 600 596 655
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 69.9 889 180 487 600 706 765
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 76.2 991 212 567 700 982 1102
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 82.6 1092 253 593 700 1231 1436
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 88.9 1194 292 747 700 1669 2024
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 101.6 1397 292 747 700 2514 2869

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 8.25 3.75 14.00 23.50 286 321
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 9.00 4.63 14.88 23.50 451 504
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 9.88 5.38 18.00 23.50 704 790
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 10.63 7.13 19.13 23.50 968 1098
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 11.38 7.13 19.13 23.50 1078 1208
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 12.25 8.38 22.38 27.50 1386 1650
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 13.00 10.00 23.38 27.50 1804 2255
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 13.75 11.50 29.38 27.50 2420 3201
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 15.38 11.50 29.38 27.50 3564 4345

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 1.878 22 3.75 14.00 23.50 363 398
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 2.189 26 4.63 14.88 23.50 583 636
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 2.500 31 5.38 18.00 23.50 1003 1089
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 2.626 33 7.13 19.13 23.50 1311 1441
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 2.752 35 7.13 19.13 23.50 1553 1683
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 3.000 39 8.38 22.38 27.50 2160 2424
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 3.252 43 10.00 23.38 27.50 2708 3159
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 3.500 47 11.50 29.38 27.50 3672 4453
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 4.000 55 11.50 29.38 27.50 5531 6312

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 600

DOPPIA FLANGIA LUNGA - Scartamento API 609 versione lunga - ASME B16.10 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 Classe 600 - Trim D 

Vedere le note a pag. 20

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento ISO 5752 Serie base 14 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento ISO 5752 Serie base 14 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

DOPPIA FLANGIA LUNGA - Scartamento API 609 versione lunga - ASME B16.10 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

ASME B16.5 Classe 600 - Trim D 
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BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 59 75
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 105 129
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 196 235
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 220 279
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 283 342
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 340 460
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 470 675
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 510 865
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1015 1370

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 78 38.0 97 356 600 80 96
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 102 52.5 118 379 600 135 159
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 117 60.0 138 456 600 198 237
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 140 71.5 180 487 600 347 406
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 155 68.0 180 487 600 343 402
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 178 84.0 212 567 700 434 554
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 200 92.0 253 593 700 684 889
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 216 101.0 292 747 700 824 1179
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 232 102.0 292 747 700 1414 1769

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 176 211
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 297 350
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 436 521
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 763 893
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 755 884
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 955 1219
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1505 1956
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1813 2594
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 3111 3892

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 3.06 1.50 3.75 14.00 23.50 130 165
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 4.00 2.13 4.63 14.88 23.50 231 284
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 4.63 2.38 5.38 18.00 23.50 431 517
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 5.50 2.88 7.13 19.13 23.50 484 614
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 6.13 2.63 7.13 19.13 23.50 623 752
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 7.00 3.25 8.38 22.38 27.50 748 1012
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 7.88 3.63 10.00 23.38 27.50 1034 1485
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 8.50 4.00 11.50 29.38 27.50 1122 1903
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 9.13 4.00 11.50 29.38 27.50 2233 3014

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 600

Vedere le note a pag. 20

ASME B16.5 Classe 600 - Trim D 

WAFER - Scartamento API 609 Classe 600 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - Scartamento API 609 Classe 600 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - Scartamento API 609 Classe 600 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

WAFER - Scartamento API 609 Classe 600 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

ASME B16.5 Classe 600 - Trim D 
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BA

I

ØV

E

X

C

L

t

150 6 Q-2000S 520 216 470 420 210 80 97 356 600 71 87
200 8 Q-3000S 563 265 494 445 230 100 118 379 600 110 134
250 10 Q-6500S 665 315 560 505 250 100 138 456 600 162 201
300 12 Q-12000S 760 362 664 600 270 100 180 487 600 215 274
350 14 Q-12000S 770 390 674 610 290 100 180 487 600 243 302
400 16 Q-20000S 842 440 742 670 310 80 212 567 700 425 545
450 18 Q-32000S 924 460 820 735 330 80 253 593 700 512 717
500 20 Q-50000S 1043 526 918 780 350 80 292 747 700 600 955
600 24 Q-50000S 1173 623 1048 910 390 80 292 747 700 848 1203

6 150 Q-2000S 20.50 8.75 18.50 16.75 8.25 3.150 3.75 14.00 23.50 156 191
8 200 Q-3000S 22.25 10.50 19.50 17.75 9.00 3.937 4.63 14.88 23.50 242 295
10 250 Q-6500S 26.25 12.50 22.25 20.00 9.88 3.937 5.38 18.00 23.50 356 442
12 300 Q-12000S 30.00 14.50 26.25 23.75 10.63 3.937 7.13 19.13 23.50 473 603
14 350 Q-12000S 30.50 15.50 26.75 24.25 11.38 3.937 7.13 19.13 23.50 535 664
16 400 Q-20000S 33.25 17.50 29.25 26.50 12.25 3.150 8.38 22.38 27.50 935 1199
18 450 Q-32000S 36.50 18.25 32.50 29.00 13.00 3.150 10.00 23.38 27.50 1126 1577
20 500 Q-50000S 41.25 20.75 36.25 30.75 13.75 3.150 11.50 29.38 27.50 1320 2101
24 600 Q-50000S 46.25 24.75 41.50 36.00 15.38 3.150 11.50 29.38 27.50 1866 2647

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 600

BUTT-WELD - Scartamento ISO 5752 Serie base 14 (metrico)
Tipo 
Riduttore

A B C E L t * I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.34 Classe 600 - Trim D

BUTT-WELD - Scartamento ISO 5752 Serie base 14 (imperiale)
Tipo 
Riduttore

A B C E L t * I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

* Schedula massima della tubazione.

Vedere le note a pag. 20

Tubo

Valvola
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FT

L

BA

I

ØV

E

X

C

BA

I

ØV

E

X

C

LN

150 6 Q-2000S 505 226 455 405 55.6 225 97 356 600 180 196
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 63.5 275 138 447 700 295 328
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 69.9 325 180 487 600 460 519
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 79.4 375 180 579 700 630 697
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 85.8 425 253 593 700 810 1007
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 88.9 475 253 593 700 1025 1230
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 101.6 500 292 747 700 1290 1645
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 108.0 575 292 747 700 1795 2150
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 139.7 675 292 747 700 2995 3360

150 6 Q-2000S 505 226 455 405 105 52.5 97 356 600 115 131
200 8 Q-4000S 613 277 540 485 140 70.0 138 447 700 260 293
250 10 Q-12000S 735 337 639 575 155 77.5 180 487 600 327 386
300 12 Q-16000S 835 401 719 655 178 89.0 180 579 700 490 557
350 14 Q-24000S 904 438 800 715 229 114.0 253 593 700 670 867
400 16 Q-32000S 919 492 815 730 241 117.0 253 593 700 888 1093
450 18 Q-50000S 1013 509 888 750 244 122.0 292 747 700 1053 1408
500 20 Q-50000S 1133 582 1008 870 300 150.0 292 747 700 1441 1796
600 24 Q-70000S 1263 672 1138 1000 350 175.0 292 747 700 2238 2603

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 2.189 8.88 3.75 14.00 23.50 396 431
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 2.500 10.88 5.38 17.63 27.50 649 722
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 2.752 12.75 7.13 19.13 23.50 1012 1142
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 3.126 14.75 7.13 22.75 27.50 1386 1533
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 3.378 16.75 10.00 23.38 27.50 1782 2215
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 3.500 18.75 10.00 23.38 27.50 2255 2706
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 4.000 19.63 11.50 29.38 27.50 2838 3619
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 4.252 22.63 11.50 29.38 27.50 3949 4730
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 5.500 26.63 11.50 29.38 27.50 6589 7392

6 150 Q-2000S 20.00 9.00 18.00 16.00 4.13 2.13 3.75 14.00 23.50 253 288
8 200 Q-4000S 24.25 11.00 21.25 19.25 5.50 2.75 5.38 17.63 27.50 572 645
10 250 Q-12000S 29.00 13.50 25.25 22.75 6.13 3.00 7.13 19.13 23.50 719 849
12 300 Q-16000S 33.00 16.00 28.50 26.00 7.00 3.50 7.13 22.75 27.50 1078 1225
14 350 Q-24000S 35.75 17.25 31.50 28.25 9.00 4.50 10.00 23.38 27.50 1474 1907
16 400 Q-32000S 36.25 19.50 32.25 28.75 9.50 4.63 10.00 23.38 27.50 1954 2405
18 450 Q-50000S 40.00 20.25 35.00 29.75 9.63 4.75 11.50 29.38 27.50 2317 3098
20 500 Q-50000S 44.75 23.00 39.75 34.50 11.81 5.88 11.50 29.38 27.50 3170 3951
24 600 Q-70000S 49.75 26.50 45.00 39.50 13.75 6.88 11.50 29.38 27.50 4924 5727

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / ASME CLASSE 900

LUG - Scartamento Vanessa standard (metrico)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

ASME B16.5 Classe 900 - Trim E 

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento ISO 5752 Serie base 8 (unità metriche)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento ISO 5752 Serie base 8 (unità imperiali)
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

LUG - Scartamento Vanessa standard (imperiale)
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
NPS DN poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. poll. lb lb

Vedere le note a pag. 20

ASME B16.5 Classe 900 - Trim E 
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VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
MATERIALI TIPICI EN

NOTE
1. Il materiale EN 10213 1.0619 trattato a caldo (da -46°C a + 426°C) può essere usato senza limitazioni 

da -46°C a + 450°C.
L'acciaio al carbonio (1.0619) usato come materiale per la valvola è conforme ai requisiti delle norme 
NACE MR0103/ISO 17945 e NACE MR0175 / ISO 15156 per pressioni parziali H2S ≤ 10 kPa e valori di pH di 3.5

2. L'acciaio inossidabile (1.4408) usato come materiale per la valvola è conforme ai requisiti delle norme 
NACE MR103 / ISO 17945 e NACE MR0175 / ISO 15156

⃞ I materiali sono selezionati esclusivamente dalla fabbrica in base alle dimensioni della valvola.
⃝ Parti di ricambio consigliate.
♦ Gli anelli di tenuta pieni in UNS S17400 (1.4542) (17-4 PH) o UNS S20910 (1.3964) sono forniti in base al tipo 

di applicazione e possono essere richiesti come opzione. 

I corpi delle valvole triplo eccentriche Vanessa Serie 30.000 sono prodotti in un'ampia varietà di materiali, 
tra cui: acciaio al carbonio e acciaio al carbonio per basse temperature, es. GP280GH, G20Mo5, G17CrMo5-5; 
G17CrMo9-10; acciaio legato per alte temperature, es. 1.5419, 1.7357, 1.7379; acciaio inox austenitico, 
es. 1.4309, 1.4308, 1.4552, 1.4409, 1.4458.

MATERIALI TIPICI EN - fare riferimento al disegno in sezione della configurazione di base a pagina 17
Articolo Nota Descrizione Corpo in acciaio al carbonio [1] Corpo in acciaio inossidabile [2]

1 Corpo EN 10213 1,0619 EN 10213 1,4408
Saldatura superficiale sulla sede Stellite® gr.21 Stellite® gr.21

2
⃞

Disco fuso EN 10213 1,0619 EN 10213 1,4408
Disco forgiato EN 10222-2 P280GH 1.0426 EN 10222-5 1,4401
Flangia di serraggio ASTM A516 gr. 70 (1.0425) ASTM A240 gr.316 (1.4404)
Vite per flangia di serraggio ISO 3506 A4 ISO 3506 A4 

4 Albero ASTM A479 UNS S41000 (1.4006) ASTM A479 XM19 - UNS S20910 (Nitronic 50 ®)
5 ⃞ Boccola baderna ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)

Dado prigioniero ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
Bulloni prigionieri ISO 3506 A4 ISO 3506 A4

⃞ Flangia baderna ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4401) ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 (1.4404)
6 ⃞ Flangia di fondo EN 10213 1.0619 o EN 10028-2 1.0425 o 

ASTM A516 gr. 70
ASTM A240 gr. 316 o ASTM A182 F316 (1.4404) 
o EN 10213 1.4408

Vite ISO 3506 A4 ISO 3506 A4
7 Cuscinetto reggispinta UNS S31600 (1.4401) indurito UNS S31600 (1.4404) indurito
8 Cuscinetti UNS S31600 (1.4401) indurito UNS S31600 (1.4404) indurito

Protettore cuscinetto Anello in grafite Anello in grafite
S ⃝ Baderna Grafite Grafite

⃝ Guarnizione a spirale di fondo UNS S31600 (1.4401) + grafite UNS S31600 (1.4404) + grafite

⃝ ♦ Anello di tenuta
UNS S31803 (1.4462) (duplex) + grafite o UNS S31803 (1.4462) + grafite o
UNS S17400 (1.4542) (17-4 PH) indurito UNS S20910 (1.3964) indurito

⃝ Anello di tenuta con guarnizione spirometallica UNS S31600 (1.4401) + grafite UNS S31600 (1.4404) + grafite
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Stili di corpo disponibili:

Doppio flangiata Lug Wafer Buttweld

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DISEGNO IN SEZIONE CONFIGURAZIONE DI BASE

Prigioniero

Dado prigioniero

Flangia packing

Bussola premistoppa

Packing

Corpo

Albero

Disco

Flangia di tenuta

Vite per flangia di tenuta

Anello di tenuta

Disco SWG

Cuscinetto

Reggispinta

Flangia di fondo SWG

Flangia di fondo

Vite

Sede
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 315 348
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 395 428
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 570 609

80 3 Q-400S 335 125 294 260 24.0 114 53 204 160 30 35
100 4 Q-400S 365 141 324 290 24.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-400S 405 165 364 330 25.5 140 53 204 160 55 60
200 8 Q-800S 476 214 428 385 30.0 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 30.0 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 32.0 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 35.0 190 97 356 600 200 216
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 37.0 216 118 379 600 260 284
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 40.0 222 138 447 700 330 363
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48.0 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58.0 267 138 456 600 700 739

200 8 Q-800S 476 214 428 385 30 152 69 278 300 90 99
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 32 165 84 289 300 125 137
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 34 178 97 356 600 165 181
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 38 190 97 356 600 228 244
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 40 216 118 379 600 283 307
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 46 222 138 447 700 350 383
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 48 229 138 447 700 420 453
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 58 267 138 456 600 700 739

80 3 Q-400S 335 125 294 260 28.5 114 53 204 160 35 40
100 4 Q-400S 365 141 324 290 32.0 127 53 204 160 45 50
150 6 Q-800S 441 189 393 350 37.0 140 69 278 300 80 89
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 41.5 152 97 356 600 120 136
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 47.5 165 97 356 600 175 191
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 51.0 178 118 379 600 235 259
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 54.0 190 138 447 700 320 353
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 57.0 216 138 456 600 420 459
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 60.0 222 180 487 600 495 554
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 64.0 229 180 487 600 605 664
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 72.0 267 180 579 700 905 972

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

EN 1092-1 PN 10 - Trim B

Vedere le note a pag. 20

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento EN 558 Serie base 13 (unità metriche) - 10
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento EN 558 Serie base 13 (unità metriche) - 16
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 16 - Trim B

DOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento EN 558 Serie base 13 (unità metriche) - 25 
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 - Trim B

EN 1092-1 PN 40 - Trim CDOPPIA FLANGIA CORTA - Scartamento EN 558 Serie base 13 (unità metriche) - 40
Tipo 
Riduttore

A B C E FT L I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

Nota: i diametri da DN 80 a DN 150 sono disponibili solo in PN 40. Tuttavia, si tenga presente che i corpi valvola 
PN 40 possono essere assemblati su tubazioni con flange PN 25.



17

BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

BA

I

ØV

E

X

C

LN

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 21 26
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-400S 405 165 364 330 76 41 53 204 160 30 35
200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 87 103
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 294 327
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 52 61
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 66 78
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 108 124
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 175 191
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 223 247
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 303 336
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 348 381
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 456 495

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 21 26
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 40 49
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 60 76
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 91 107
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 132 156
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 251 284
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 310 349
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 420 479
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 441 500
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 76 180 579 700 675 742

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Trim B

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

WAFER - Scartamento EN 558 Serie base 16 (unità metriche) - 10 / 16
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - Scartamento EN 558 Serie base 16 (unità metriche) - 10 / 16
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

LUG - Scartamento EN 558 Serie base 16 (unità metriche) - 25
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Trim B

EN 1092-1 PN 25 - Trim B

LUG - Scartamento EN 558 Serie base 16 (unità metriche) - 40
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 - Trim C

Nota: i diametri da DN 80 a DN 150 sono disponibili solo in PN 40. Tuttavia, si tenga presente che i corpi valvola 
PN 40 possono essere assemblati su tubazioni con flange PN 25.

Vedere le note a pag. 20
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200 8 Q-800S 476 214 428 385 89 49 69 278 300 40 49
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 114 70 84 289 300 53 65
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 114 65 97 356 600 77 93
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 127 72 97 356 600 119 135
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 140 80 118 379 600 139 163
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 152 85 138 447 700 181 214
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 152 80 138 447 700 256 289
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 178 94 138 456 600 364 403

80 3 Q-400S 335 125 294 260 64 34 53 204 160 16 21
100 4 Q-400S 365 141 324 290 64 30 53 204 160 17 22
150 6 Q-800S 441 189 393 350 76 36 69 278 300 32 41
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 89 44 97 356 600 53 69
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 114 63 97 356 600 86 102
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 114 55 118 379 600 111 135
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 127 63 138 447 700 165 198
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 140 69 138 456 600 227 266
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 152 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 152 63 180 487 600 325 384
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 178 77 180 579 700 496 563

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-400S 405 165 364 330 57 26 53 204 160 20 25
200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

200 8 Q-800S 476 214 428 385 64 28 69 278 300 34 43
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 71 32 84 289 300 45 57
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 81 38 97 356 600 73 89
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 92 44 97 356 600 97 113
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 102 49 118 379 600 123 147
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 114 55 138 447 700 164 197
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 127 63 138 447 700 220 253
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 154 78 138 456 600 324 363

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

Vedere le note a pag. 20

WAFER - Scartamento API 609 Categoria B (unità metriche) - 10 / 16
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

WAFER - Scartamento API 609 Categoria B (unità metriche) - 25
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

WAFER - Scartamento EN 558 Serie base 16 (unità metriche) - 25
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 25 - Trim B

WAFER - Scartamento EN 558 Serie base 16 (unità metriche) - 40
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 1092-1 PN 40 - Trim C

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - Trim B

EN 1092-1 PN 25 - Trim B

Nota: i diametri da DN 80 a DN 150 sono disponibili solo in PN 40. Tuttavia, si tenga presente che i corpi valvola 
PN 40 possono essere assemblati su tubazioni con flange PN 25.

Nota: i diametri da DN 80 a DN 150 sono disponibili solo in PN 40. Tuttavia, si tenga presente che i corpi valvola 
PN 40 possono essere assemblati su tubazioni con flange PN 25.
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80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 21 26
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 30 35
150 6 Q-800S 441 189 393 350 210 11.0 69 278 300 34 43
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 230 13.0 97 356 600 56 72
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 250 16.0 97 356 600 74 90
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 270 18.0 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 290 16.0 138 447 700 168 201
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 310 12.7 138 456 600 196 235
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 330 14.5 180 487 600 313 372
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 350 15.5 180 487 600 355 414
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 390 17.5 180 579 700 503 570

80 3 Q-400S 335 125 294 260 180 8.0 53 204 160 19 24
100 4 Q-400S 365 141 324 290 190 9.0 53 204 160 27 32
150 6 Q-400S 405 165 364 330 210 11.0 53 204 160 32 37
200 8 Q-800S 476 214 428 385 230 10.5 69 278 300 42 51
250 10 Q-1500S 522 243 470 425 250 9.5 84 289 300 56 68
300 12 Q-2000S 590 286 540 490 270 10.5 97 356 600 82 98
350 14 Q-2000S 625 312 575 525 290 11.5 97 356 600 108 124
400 16 Q-3000S 663 350 594 545 310 13.0 118 379 600 127 151
450 18 Q-4000S 708 383 635 580 330 14.5 138 447 700 144 177
500 20 Q-4000S 768 407 695 640 350 15.0 138 447 700 196 229
600 24 Q-6500S 850 484 745 690 390 17.5 138 456 600 283 322

80 3 Q-400S 335 125 294 260 48 20 53 204 160 14 19
100 4 Q-400S 365 141 324 290 54 24 53 204 160 15 20
150 6 Q-800S 441 189 393 350 59 26 69 278 300 29 38
200 8 Q-2000S 515 236 465 415 73 32 97 356 600 50 66
250 10 Q-2000S 555 272 505 455 83 37 97 356 600 75 91
300 12 Q-3000S 608 310 539 490 92 39 118 379 600 109 133
350 14 Q-4000S 673 335 600 545 117 60 138 447 700 164 197
400 16 Q-6500S 735 389 630 575 133 65 138 456 600 228 267
450 18 Q-12000S 820 422 724 660 149 73 180 487 600 285 344
500 20 Q-12000S 860 461 764 700 159 72 180 487 600 343 402
600 24 Q-16000S 965 531 849 785 181 82 180 579 700 513 580

BUTT-WELD - Scartamento EN 12982 Serie base 14 (unità metriche) - 40
Tipo 
Riduttore

A B C E L t * I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 12516-1 PN 40 - Trim C

VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
DIMENSIONI E PESI / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

* Schedula massima della tubazione.

BUTT-WELD - Scartamento EN 12982 Serie base 14 (unità metriche) - 10 / 16 / 25
Tipo 
Riduttore

A B C E L t * I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

WAFER - Scartamento API 609 Categoria B (unità metriche) - 40
Tipo 
Riduttore

A B C E L N I X ØV Valvola Totale
DN NPS mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg

EN 12516 PN 10 / PN 16 / PN 25 - Trim B

EN 1092-1 PN 40 - Trim C

Vedere le note a pag. 20

Tubo

Valvola

Valvola

Tubo
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VANESSA VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE SERIE 30.000
CERTIFICAZIONI

TABELLA DELLE CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione qualità ISO 9001:2015
ISO 3834-2

Certificazione regionale del prodotto PED 2014/68/EU, Modulo H
AD 2000 Merkblatt HP0 - AD 2000 Merkblatt A4
CRN
TSG D7002:2006
CU TR

Sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004
Sistema di gestione salute e sicurezza OHSAS 18001:2007
Prodotto Saldatura EN ISO 3834-2

Sicurezza antincendio API 607
Emissioni verso l'esterno ISO 15848-1

EPA Metodo 21
TÜV TA Luft / VDI 2440 

Prestazioni SIL 3
Norme applicabili Progettazione

Norme di progettazione: API 609 ed EN 593; ASME B16.34 ed EN 12516
Norme per le flange: ASME B16.5; ASME B16.47; EN 1092-1; ISO 7005
Connessioni butt-weld: ASME B16.25; EN 12627
Scartamento: ISO 5752; EN 558; ASME B16.10; API 609
Scartamento: ISO 5752; EN 12982
Prove API 598

EN 12266-1

NOTE (rilevanti da pag. 4 a pag. 19)
• Il peso totale equivale alla somma dei pesi della valvola e del riduttore manuale.
• Trim A: Δp max. 10 bar (145 psi) 
 Trim B: Δp max. 25 bar (363 psi)
 Trim C: Δp max. 52 bar (754 psi)
 Trim D: Δp max. 110 bar (1595 psi) 
 Trim E: Δp max. 160 bar (2320 psi) a temperatura ambiente

• Con riferimento allo scartamento delle valvole corte a doppia flangia, si osservi che la versione ISO 5752 
SERIE BASE 13/14 corrisponde alla versione CORTA A DOPPIA FLANGIA API 609 (nei casi applicabili).

• I disegni e le tabelle dimensionali di questa scheda tecnica si riferiscono alle valvole con riduttore. 
Si osservi, tuttavia, che le valvole Vanessa possono operare con qualsiasi tipo di attuatore a un quarto di giro 
(pneumatico, idraulico, elettrico, ecc.)

• Si consiglia di orientare la valvola con l'albero in posizione orizzontale o inclinato rispetto alla posizione verticale.
• Per temperature di esercizio superiori a 200°C (392°F), si consiglia l'isolamento termico del corpo valvola.


